Prazdna skf¥in

AKi 3-gh

L\

Technické udaje

Rozméry
Sitka:

Délka:

Vy3ka:
Vnitfni vyska:
Material:

Krabice:
Viko:

Tésnéni:

Sroub vika:
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i AKi 3-gh

Prazdna skFin
PFIZPUSOBITELNé

300 x 450 x 209 mm
Obj. ¢.: 74390301

Prazdna skfin - pramyslova kvalita -, s hrdlem s dvojitou
membranou, Zaslepovaci zatka a izolacni krytka, Krabice:

polykarbonat vyztuzeny sklenénymi vlakny, Sedd, podobné
RAL 7035, Viko: polykarbonat, Sedy, podobny RAL 7035

Prislusenstvi

AK ABL-ES - Vn&j3i tichyty
AK MPI 3 - Montazni deska

300 mm AK NS35-250 - DIN lista

450 mm AK NS35-406 - DIN lista

209 mm AK TW - Oddélovaci sténa
191 mm AKi ABF 2 - MontazZni pfiruba

ASS-gro - Sada vnéjsich zavésu

NS35-216/3 - DIN lista
Polykarbondt,
vyztuzeny
sklenénymi vlakny,
Sedy, podobny RAL
7035

Polykarbonat,
vyztuzeny
sklenénymi vlakny,
Sedy, podobny RAL
7035

Polyuretan

Polyamid 6,
vyztuzeny
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Prazdna skf¥in

AKi 3-gh

Material:

Ostatni atributy

Kryti:
Odolnost proti ndrazu:

Okolni teplota (min.):

Okolni teplota (max.):

Okolni teplota (24 hod):
Jmenovité izola¢ni stfidavé napéti:

Jmenovité izola¢ni stejnosmérné
napéti:

Neobsahuje PVC:

Bez tézkych kovi:

Neobsahuje silikon:

Chovani pFi poZaru podle UL 94:
Chovani pfi poZaru podle VDE:

Privody vedeni:

Max. rel. vihkost vzduchu pfi 25° C
(kratkodobé):

Max. rel. vlhkost vzduchu pfFi 40 °C:

Plombovatelné:

Utahovaci moment Sroubu vika:

sklené&nymi vlakny

Polykarbonat

IP65 - podle EN
60529 / DIN VDE
0470-1

IKO8 podle DIN EN
5012/ VDE 0470
¢ast 100

-35°C
80 °C
60 °C
690V
1000 V

Ano
Ano
Ano
V-2 podle UL 94

960 °C podle VDE
0471/ EN 60695

Ano

95%

50%
Ano

1.2Nm
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