AX-9341 - Digitalis Homero6

1. Funkcio

- KI/BE

-H/T

-IP 67

- EGY ORAS AUTOMATIKUS KIKAPCSOLAS

2. Tulajdonsagok

- Rozsdamentes acél érzékel6 szonda
- 1 masodperc normal hémérséklet érzékelési idé
- Alacsony elem toltottségi szint kijelzés

3. Specifikacio

- Mérési tartomany

-50°C - +150°C vagy -58°F - +302°F

- Felbontéas

-19,9° - +199,9° kozott 0,1° , egyébként 1°

- Pontossag

+1°C -20°C - +150°C tartoményban, egyébként tobb, mint +£2°C; +1,8°F -4°F - +302°F tartomanyban, egyéb-
ként tobb, mint +4°F

- A mianyag tok kornyezeti hémérséklete

0°C - +50°C vagy +32°F - +122°F

- Elemek

1x1,5 voltos ”393” méretii vagy ezzel egyenértéki

4. Telepités

- Ovatosan csomagolja ki a thermométert.
- Nyissa ki az elemtarté fedelet, és helyezze be az akkumulatort az elemtartéba. Ezutan zarja be az elem-
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tarto fedelet.
- Oldja le az érzékel6 vezetéket, a hdméré ekkor készen all a hasznalatra.
- Cserélje ki az akkumulatort, ha az alacsony toltottség jelzé6 megjelenik a kijelzon.

5. M(ikédés

- ON/OFF - nyomja meg az "ON/OFF” gombot a ki- vagy bekapcsolashoz.
- H/T - nyomja meg a "H/T” gombot a rogzitett mérés megtartdsahoz. A HOLD jelzés villog, ezzel jelzi az
érték kimerevitését.

6. Figyelmeztetések

- A legjobb eredmény elérése érdekében a vizsgaléfejet legalabb 10 mm-re kell bemeriteni a vizsgalt
anyagba.

- Gy6z6djon meg rola, hogy az akkumulatort az elemtarté rekeszben feltiintetett polaritasnak megfeleléen
helyezte el.

- Tavolitsa el az akkumulatort az elemtarté rekeszbél, ha a hémérét hosszabb ideig vagy tarolas alatt nem
fogja hasznalni.

- Ne hasznalja a thermométert és ne is helyezze el siitében vagy mikrohullamu siitében!

- Az elemtarté felnyitasa utdn a mlianyag o-gytirit a megfelel6 helyre kell helyezni, hogy biztositsa a vizallé
funkciét (csak vizall6 funkciéval rendelkezé termék esetén).

- A thermométert csak rendeltetésszertien hasznélja, a h6méré nem rendeltetésszeri hasznalata a garancia
érvénytelenitését eredményezi.
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7. Elemcsere
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