AX-9341 - Termometr Cyfrowy

1. Funkcje

- WL./WYL.

-H/T

-1P 67

- AUTOMATYCZNE WYLACZANIE PO 1 GODZINIE

2. Cechy

- Sonda ze stali nierdzewnej
- 1 sekundowy standardowy czas pomiaru temperatury
- Wskaznik wyczerpanej baterii

3. Specyfikacje

- Zakres pomiarowy

-50°C - +150°C lub -58°F - +302°F

- Rozdzielczosé

0,1° dla -19,9° - +199,9°, dla innych 1°

- Dokladnosé

+1°C dla zakresu -20°C - +150°C, dla innych ponad +2°C; +1,8°F dla zakresu -4°F - +302°F, dla innych
ponad +4°F

- Temperatura otoczenia dla obudowy plastikowej
0°C - +50°C lub +32°F - +122°F

- Bateria

1x1,5V typu ”"393” lub odpowiednik
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4. Instalacja

- Ostroznie rozpakuj termometr.

- Otworz pokrywe pojemnika na baterie i zamontuj baterie w pojemniku. Nastepnie zamknij pokrywe
pojemnika.

- Rozwigz przewdd czujnika - termometr jest gotowy do uzytku.

- Wymien baterie na nowg, gdy na wyswietlaczu pojawi sie wskaznik wyczerpanej baterii.

5. Obstuga

- WL./WYL. - nacis$nij przycisk "ON/OFF”, zeby wlgczy¢ lub wylgczy¢ urzadzenie.
- H/T - naci$nij przycisk "H/T”, zeby zachowaé pomiar. Na wyswietlaczu pojawi sie migajgcy symbol HOLD
sygnalizujgcy zatrzymanie odczytu.

6. Srodki ostroznosci

- Zeby uzyskaé najlepsze rezultaty, koricéwka pomiarowa powinna by¢ zanurzona w testowanej substancji
na gleboko$¢ co najmniej 10mm.

- Upewnij sie, ze bateria jest zamontowana z zachowaniem prawidlowej biegunowosci oznaczonej w pojem-
niku na baterie.

- Wyjmij z urzadzenia baterie, jesli nie zamierzasz z niego korzystac przez dluzszy czas oraz podczas prze-
chowywania.

- Termometru nie mozna uzywa¢ ani umieszczaé wewnatrz piekarnikéw oraz kuchenek mikrofalowych.

- Plastikowy o-ring musi byé umieszczony w odpowiednim polozeniu po otwarciu pokrywy pojemnika na
baterie, zeby zapewnié funkcje wodoodpornosci (tylko dla produktéw posiadajacych funkcje wodoodporno-
$ci).

- Termometru nalezy uzywaé tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, korzystanie z niego w sposéb nieautory-
zowany spowoduje utrate gwarancji.
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7. Wymiana baterii
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