Tasma LED OPRGB5060-3012SP

Tasma LED OPRGB5060-3012SP - KARTA PRODUKTU
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Odlegtos¢ miedzy diodami
Mozliwos¢ ciecia na sekcje

Podstawowe informacje

* PRODUKT Z LINI SL (DOSTEPNE LINIE BL-BUDZETOWA, EL-EKONOMICZNA, SL-

STANDARD, PL-PROFESJONALNA)
* SL - KORZYSTNY STOSUNEK JAKOSCI/TRWALOSCI/JASNOSCI DO CENY
« MODUt. MOZNA DZIELIC NA ODCINKI Dt. 10 CM (3LED)

« MODULY MOZNA tACZYC W DLUZSZE CIAGI (MAKSYMALNA DEUGOSC PASKA

PRZY ZASILENIU Z JEDNEGO PUNKTU: 5M)

Zastosowanie
« OSWIETLENIE DEKORACY|NE

+ PODSWIETLENIA SUFITOW, SCIAN, WNEK, POLEK, CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH

+ OSWIETLENIE KRAWEDZIOWE SZYB
* REKLAMA, EKSPOZYCJE SKLEPOWE, MUZEALNE, TARGOWE
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Parametry techniczne

Kolor Czerr\ivony Zielony G NiebBieski
Napiecie 12 VvDC
Moc 7,2 W/m
Moc jednej diody 0,24 W
Prad 0,6 A/m
Jasnos¢ 30 Im/m 100 Im/m 25 Im/m
llos¢ LED 30 LED/m
Odlegtos¢ miedzy diodami 33,3 mm
Mozliwos¢ ciecia na sekcje 10 cm
Szerokos¢ 11 mm
Wysokos¢ 5 mm
Temperatura barwowa/ 619-635 512-528 463-475
Dtugosc fali nm nm nm
Kat swiecenia 120°
Wspétczynnik oddawania )
barw Ra
Temperatura pracy -25 - +60°C
przechowywania 40 +80°C
Stopien ochrony IP67
-T2
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Mimo dotozenia wszelkich staran nie gwarantujemy, ze publikowane dane techniczne nie zawierajg bteddw lub uchybien, ktére nie moga
jednak by¢ podstawg do jakichkolwiek roszczen. Zdjecia i rysunki zawarte w katalogu majg charakter pogladowy i moga réznic¢ sie od

rzeczywistego wygladu przedmiotu.
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