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Ex ZUBEHOR

Material Polyamid, glusfaserverstirkt
0-Ring NBR
Schutzari P68 — 10 bar /IP 69K
D
Internationale Zulassungen quf Seite 154 /155 Davergebrauchstemperatur -20°C-190°C ]
oder auf www.hummel.com. . -
Lieferfarbe schwarz (RAL 9005) . °
AG
AG 6L H D ® — Best.-Nr.
mm mm mm mm mm
M12x15 8,5 13 16,5 15 6 1.297.1201.50
MT6x1,5 8,5 13 20,5 19 8 1.297.1601.50
M20x15 9 14,5 25,5 24 8 1.297.2001.50
M25x1,5 10,5 16 30,5 28 8 1.297.2501.50
M32x15 11,5 17,5 38 36 8 1.297.3201.50
M40x1,5 11,5 18 48 46 8 1.297.4001.50
M50x1,5 13,5 20 60 55 8 1.297.5001.50
M63x1,5 14,5 21 75 70 8 1.297.6301.50
Verschluss V-Ex PG
Material Polyamid, glasfaserverstrkt J m
0Ring e  FA[ ATEX® 120
Schutzart P 68— 10 bar /1P 69K
D
Internationale Zulassungen auf Seite 154 /155 Davergebrauchstemperatur -20°C-90°C ]
oder auf www.hummel.com. :
Lieferfarbe schwarz (RAL 9005) . o{
AG 6L H D ® Best.-Nr.
mm mm mm mm mm
PG 7 8,5 13 16,5 15 6 1.297.0701.11
PG 9 8,5 13 20,5 19 8 1.297.0901.11
PG 11 9 145 25,5 24 8 1.297.1101.1
PG 13,5 9 14,5 25,5 24 8 1.297.1301.11
PG 16 10,5 16 30,5 28 8 1.297.1601.11
PG 21 11,5 17,5 38 36 8 1.297.2101.11
PG 29 11,5 18 48 46 8 1.297.2901.11
PG 36 13,5 20 60 55 8 1.297.3601.11
PG 42 13,5 20 65 60 8 1.297.4201.11
PG 48 14,5 21 75 70 8 1.297.4801.11

m Technische Anderungen vorbehalten
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Ex ZUBEHOR

Verschluss HSK-V-Ex Metr., PG, NPT

Material Flastomer E H [ m

Davergebrauchstemperatur -40°C-95°C ATEXE 126 1D

Lieferfarbe schwarz (RAL 9005) "

Internationale Zulassungen quf Seite 154 /155
oder auf www.hummel.com. o

passend zu D d H h Best.-Nr.
AG-Grdfle mm mm mm mm

PG 7 M12x1,5 9,5 6,3 11,5 45 1.296.0701.11
PG 9 MT6x1,5 NPT 3/8" 11 7,8 13,5 5,5 1.296.0901.11
PG 11 M16x15 13,5 9,8 14,5 55 1.296.1101.11
PG 13,5 M20x1,5 NPT 1/2" 16 11,8 18 8 1.296.1301.11
PG16 M20x1,5 NPT1/2"/16 18,5 138 19 9 1.296.1601.11
PG 21 M25x1,5 NPT 3/4" 22 17,8 22 11 1.296.2101.11
PG 29 M32x15 NPT1”NPTT1/4" 29 25 25 10 1.296.2901.11
PG 36 M40x1,5 NPT11/2" 38 32 28 11 1.296.3601.11
PG 42 M50x1,5 43 38 30 12 1.296.4201.11
PG 48 M63x15 49 44 30 12 1.296.4801.11

Verschluss HSK-V-Ex MZ Variante Metr., PG, NPT

Material Flastomer m
Davergebrauchstemperatur -40°C-95°C ATEX: 126 1D
Lieferfarbe schwarz (RAL 9005) h
Internationale Zulassungen auf Seite 154 /155 // dieser Verschluss passt in alle HSK-Verschraubungen

oder auf www.hummel.com. mit zusitzlicher Zugentlastung (Doppelbiigel) O B -
=]
@
=
2
S
passend zu D d H h Best.-Nr. ]
AG-Grifle mm mm mm mm >
=
S
PG7 M12x15 9.5 6,3 18 45 1.296.0701.61 —§_
PG 9 M16x1,5 NPT 3/8” 11 7,8 20,5 55 1.296.0901.61 >
PG 11 M16x15 13,5 9.8 22 55 1.296.1101.61 =
PG 13,5 M20x1,5 NPT 1/2" 16 11,8 26,5 8 1.296.1301.61 =
PG 16 M20x15 NPT1/2"/16 18,5 13,8 28,4 9 1.296.1601.61 g
PG 21 M25x1,5 NPT 3/4" 72 17,8 32 11 1.296.2101.61 '§
PG 29 M32x15 NPTT”NPTT1/4" 29 25 35,5 10 1.296.2901.61 =
PG 36 M40x15 NPT11/2" 38 32 39 11 1.296.3601.61 =
=
=

Technische Anderungen vorbehalten m




