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FITTINGE KUNSTSTOFF

Polyamid-Fitting

Material Polyamid m

Schutzart IP55
Davergebrauchstemperatur -30°C—+80°C
Lieferfarbe grau (RAL7031), schwarz (RAL 9005)

// Rohmaterial nach UL 94
// Opfion: Gegenmutter
// einfache Demontage ohne Werkzeug

AG d D 6l H & passend zu Best.-Nr. Best.-Nr.
mm mm mm mm mm  Polyamid-Schlauch DN grau schwarz

M12 6,9 18,7 11 26 15 6 1.533.1200.50 1.533.1201.50
M16 10,8 21,7 11 26 18 10 1.533.1600.51 1.533.1601.51
M16 10,9 26 11 26,5 20 12 1.533.1600.50 1.533.1601.50
M20 14,7 28 1 31 23 14 1.533.2000.51 1.533.2001.51
M20 15,2 32 13 33 27 17 1.533.2000.50 1.533.2001.50
M 25 18,7 39,5 16 39 34 23 1.533.2500.50 1.533.2501.50
M 32 25,7 46,5 16 43 40 29 1.533.3200.50 1.533.3201.50
M40 32,7 55,5 16 45,5 50 37 1.533.4000.50 1.533.4001.50
M50 51,4 67,5 16 475 62 50 1.533.5000.50 1.533.5001.50
PG 7 6,9 18,7 11 26 15 6 1.533.0700.14 1.533.0701.14
PG 9 10,3 2,7 11 26 18 10 1.533.0900.14 1.533.0901.14
PG 11 13,3 26 11 26,5 20 12 1.533.1100.14 1.533.1101.14
PG 13,5 15,3 28 11 31 23 14 1.533.1300.14 1.533.1301.14
PG 16 16,6 32 13 33 27 17 1.533.1600.14 1.533.1601.14
PG 21 22,3 39,5 16 39 34 23 1.533.2100.14 1.533.2101.14
PG 29 31,7 46,5 16 43 40 29 1.533.2900.14 1.533.2901.14
PG 36 40,5 555 16 45,5 50 37 1.533.3600.14 1.533.3601.14
PG 48 51,7 67,5 16 47,5 62 50 1.533.4800.14 1.533.4801.14

- Technische Anderungen vorbehalten



