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Drawing isn't subject fo official registration, no replacement in case of modification.

Schalt- Ruck- Differenz- mech.
Kraft schaltkraft Ruhelage |Schaltlage| Endlage weg Lebensd.
Force de | Force de |Position de| Pasition |Position fin| Course |Durée d.vie
commande [|relGchement] repos d'action |de course [différentielle] mécanique
Operating | Release Rest- Operating | Full overt. |Differential [Mechanical
force force position position position travel life
Es(cN) | FricN) | Lo(mm) | Ls(mm) | Le(mm) | sd(mm) | cyv.10%
XCF8 max. 300] min. 50 | max. 88 | 84 81 | max. 7.7 | max. 0.1 1
XCF8-81 max. 300] min. 50 | max. 88 | 84 81 [ max. 7.7 | max. 0.1 1
f q n
C d e
Ind.| Mitt. Nr. Datum Visum| g | --- 071209 | fe b
Angef. | 220808 | fe [MassstablTypenblatt fir Mikroschalter
Geproft 2.1 |Caractéristigues pour Microrupteurs
NB Micro switch data sheet
Mitt.Nr. Verantw.St.
Ersatz fur Typ: XCF8 / XCF8-81
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