Technische Aenderungen sind vorbehalten.
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Umschalter / Inverseur
Change over 48
{0 , ,
- | Anschluss-Massbilder und weitere Masse siehe Typenblatt
Croquis de raccordement et autres données vair feuille C4 776 2600 0
1 4 2 For terminals and other dimensions see data sheet
Schalt- Rick- Differenz- mech.
Kraft  |schaltkraft| Runelage |Schalttage| Endlage weg Lebensd.
Force de | Force de |Position de| Position |Position fin] Course |Durée d.vie
commande Jrelichement] repos d'action |de course [différentielle] mécanique
Operating | Release Rest- Operating | Full overt. |Differential [Mechanical
force force position position position travel life
Fs(cN) | FricN) | Lo(mm) | Ls(mm) emm) | sdimm) | ¢y 106
XCF.-$1 max. 110 | min. 17 max. 17.6] 15.6 :12 |max. 141 |max. 0.6 1
XCG.-$1 max. 70 min. 9 max. 17.6] 15.6 +11 |max. 14.2 [max. 0.5 10
XCK..-51 max. 43 min. 5.8 | max. 17.6| 15.7 #11 |max. 14.4 |max. 04 20
XCC..-S1 max. 23 min. 2.6 | max. 17.6] 15.7 +11 |max. 14.4 |max. 04 50
XCH.-S1 max. 13.5] min. 21 | max. 17.6} 15.8 #11 |max. 14.5 | max. 0.4 50
XCFV.-T1 max. 110 | min. 17 max. 17.6] 15.6 12 |max. 141 |max. 0.6 1
XCGV.-T1 max. 70 min. 9 max. 17.6] 156 11 |max. 14.2 |max. 0.5 5
XCCV..-T1 max. 23 min. 2.6 | max. 17.6| 15.7 #11 |max. 14.4 |max. 0.4 5
XCEW.-T1 | max. 110 | min. 17 max. 17.6] 15.6 12 |max. 14.1 |max. 0.6 1
XCGW.-T1 | max. 70 min. 9 max. 17.6] 156 11 |max. 14.2 |max. 0.5 5
XCCW..-T1 | max. 23 min. 2.6 | max. 17.6| 15.7 #+11 |max. 14.4 |max. 04 5

f | 21079 | 11.03.87 st {q| 22200 | 18.07.00 fe | h

Ind.| Mitt. Nr. Datum Visum| d | 20821 | 09.07.81 Ri |e| 20885 080283 | EdPr.

Gegenstand vor. Der Empfdnger anerkennt diese Rechte und wird dieses Dokument nicht
ohne unsere vorgangige schriftliche Ermachtigung ganz oder teilweise Dritten zugdnglich
machen oder ausserhalb des Zwecks verwerden, zu dem es ihm (bergeben worden ist

Wir behatten uns clle Rechte on diesem Dokument und an dem in ihm dargestellten

Angef. | 08.07.81 Ri__|Massstab Typenblatt flr Mikroschalter

Geprift] oG % €O | ahy 2.1 |Caractéristiques pour Microrupteurs
NB 7 ' Micro switch data sheet

Mitt.Nr. Verantw. St

Ersatz flr Typ: XC_-S1/T1
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