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% Anschluss-Massbilder und weitere Masse siehe Typenblatt
5 2 Croguis de raccordement el autres données voir feulle C4& 776 2500 0
% - For ferminals and other dimensions see dala sheel 785 T125
> = T150
S g Schaltkraft [RUCKSENA o gl Schaitl End! Diff mechanische
. kraft uhelage chaltlage ndlage ifferenzweg|| shensdaver
o (é-’w & Force de | Force de | Position de| Position |[Position fin] Course [Durée de vie
== commande |rel&chement| repos d'action de course [différenfielle ] mécanique
B D Operating Release Operating |Full overtrav | Differential | Mechanical
3 2 force force Resfposition| “5ogifion position tfravel life
P Es(cN) EricN) Lo(mm) Ls(mm) Lelmm) sdmm) Cy 106
o g, IXGG - J23| max.140 min._ 17 max. 179 14.9 10 max. 125 § max. 090 2 2
£ 5 IXGA - J23| max.140 min. 26 max_17.9 149 +10 max. 125 | max 045 2 2
E § XGM - J23 ] max. 88 min. 21 max 179 14.6 10 max. 13.3 | max 085 |2beiSnmax0.5
XGB - J23 | max 66 min_13 max 179 150 10 max. 125 | max 040 30 2
XGK - J23 1 max. 66 mn 8 max_ 179 15.0 10 max. 125 I max 085 30 2
_ . |XGO - JZ23 | max. 53 min 4 max. 179 146 10 max. 134 max 085 |2beiSnmax05
223 |XGC - 23| max. 35 mn_4 fmax 179 | 15010 | max. 125 | max 040 | 50 | 2
§% 68|XGH - J23| max. 20 mn. 2 max. 179 | 147 210 max. 13.4 | max 085 | 50 2
égéé XG0G - J43| max 73 mn__ 9 max. 199 146 16 mox 107 | max 165 2 2
ammetf BB <G~ - i3] mox 73 | mn 13 | max 199 | 1466 | max 107 | max 075
=S ¥3IXGM - J43 | max 46 min_ 1 max. 199 141 +16 max. 107 | max 160 [2beiSnmax0 5
c2TEIXGB - J43| max 35 | mn 6 | max 199 | 1476 | max 108 | max 070 | 30 | 2
ZSBEIXGK - J43| max 35 mn 4 | max 199 | 147 :16 | max 108 | max 160 | 30 | 2
;% 'gg XGO - J43 1 max 27 mn_ 2 max. 199 141 46 max. 108 ] max 160 [2beiSnmax0.5
Z& 28IXGC - 43 ] max 19 mn._ 2 | max. 199 | 148 +16 max. 108 | max 070 | 50 2
28 38[XGH - J43] max. 11 mn._ 1 max. 19.9 141 116 max. 108 | max. 155 | 50 2
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§§E > Gleiche Daten fur XG.V/W / Données identiques pour XG.V/W / Identical data for XG.V/W
coogfAngef | 070291 | mk |Massstab| Typenblatt flr Mikroschalter
2 £ g) Gepruft 11 Caractéristiques pour Microrupteurs
£E85|N8B Micro switch data sheet
58§ F| MitNr Verantw St
58 s S|Ersatz fur Typ XG
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