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Daten Caractéristiques | Characteristics XGG.-88 XGA..-88 XGM..-88 XGO.-88 XGB..-88 XGK..-88 XGC.-88 XGH..-88
Schaltkraft Force d'action Operating force Fs cN max. 320 max. 320 max. 200 max. 120 max. 150 max. 150 max. 80 max. 45
Riickschaltkraft Force de reldchement Release faorce Fr cN min. 40 min. 60 min. 50 min. 10 min. 30 min. 20 min. 10 min. 5
Ruhelage Position de repos Free position Lo mm max. 15,75 max. 1575 max. 15,60 max. 15,60 max. 15,75 max. 15,75 max. 15,75 max. 15,60
Schaltlage Position d'action QOperating position Ls mm 14,70 92 14,70 32 14,50 32 14,50 32 14,70 32 14,70 32 14,70 32 14,50 32
Endlage Position fin de course Full over-fravel pos. Le mm max. 13,20 max. 13.20 max. 13,70 max. 13,70 max. 13,20 max. 13,20 max. 13,20 max. 13,70
Differenzweg Course différentielle Differential fravel Sd mm max. 0,35 max. 0,15 max. 0,35 max. 0,35 max. 0,15 max. 0,35 max. 0,15 max. 0,35
Schaltschemen Schémas de couplage Circuit diagrams CO - NO CO, NC, NO €O, NC, NO CO, NC, NO CO, NC, NO CO - NO CO, NC, NO CO, NC, NO
Mech. Lebensdauer Durée de vie mécanique | Mechanical life cy10° 2 2 2 bei Sn max. 0.5 | 2 bei Sn max. 0.5 30 30 50 50
Schalfleistung nach EN 61058-1 % 9F 2,3,6.7,10,12 1B, % 15 16(6)A 250V~ 16(6)A 250V~ 16(6)A 250V~ 16(6)A 250V~ 12(6)A 250V~ 12(6)A 250V~ 12(6)A 250V~ 12(6)A 250V~
Pouvair de coupure selon s E4 £ £t 19 12(6)A 250V~ 12(6)A 250V~ 12(6)A 250V~ 12(6)A 250V~ 12(6)A 250V~ 12(6)A 250V~ 12(6)A 250V~ 12(6)A 250V~
AC Rating as £°" 745,89 1 10(6)A 250V~ 10(6)A 250V~ 10(6)A 250V~ 10(6)A 250V~ 10(6)A 250V~ 10(6)A 250V~ 10(6)A 250V~ 10(6)A 250V~
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Dauergebrauchstemperatur -40°C / +85°C oy . 4 - 23 Q %
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Ambient temperature -40°C / +85°C v k [21380] 311091 | mk | Mitt.Nr. Verantw.St. i
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