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s Dokuments, Verwerfung und Mitteilung

70.331.72435,1

BAS GUT GC 24 M25 A1

Gewindebohrung
/Thread hole

70.331.7L35,0

BAS GUT GC 24 M25 AQ

Kabelverschravbung{KV], IP5L montiert
/Cable gland(CG), P54 assembled
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Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.

Additional data see CATALOG or eCatalog.
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Tolerierung Size 150 16405/ Tolerance system Size 150 14405(E).

(This I50-standard deshribes the envelope principle. According to the envelope
principle the deviations of form and porallelism are limited by the size tolerances).

jo/yes DX Stoffverbots- und Deklarationsliste noch UU-TOM-05/03 ist einzuhalten,
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 {1ist of prohibited /

declarable hozordous substances) to be declared!

Freitoleranz noch CAD - Zeichnung, keine monuellen Anderungen 1. Verwendung: Blatt: oy
General tolerance CAD - drawing, no monual modifications ol lowed |First Use: Sheel: of
g@ Werkstof f/Material 2013 | Tog/Date Name Zeichnung Nr./Drawing No. [ndex
Aluminium gfé;khne{ 03.05. | Treschan 1 1
Mas tab/Scale beschichtet/coated ﬁm& T 70'33 '2A35'O 3K
. N . . . : .
1:2 grav/grey S%fﬁﬁgh%k - MaBe in mm/Dimensions are in mm
VOln mm3|m||/8wfn Ersatz fir/Replacement for: -
> O Type Benennung/Title
" lama
— 90 Wielanal| GEHAEUSEUNTERTE|L
Ind . .
H”EX Dote / Sheet Eleltrische BASIC Bougrofe 24-Kabelabgang Tx MZ5 [inks
Anderung/Revision Verbindungen Housing size 2h-cable outlet Tx MZ25 left

L

OU-PEM-08,91b

— Ol ||~ O |uU |~ WM~ — | O|lWw || 1| |ul|f~|w |~ — | =

=T = == == == ===

=<
oo | o

70331243501 3K_2 CADW3028 Treschan 20153-09-20T11:26:21  1.000



