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3 M37 KaobelverschraubunglKY), P65
7On350u2ﬁ35.5 BAS GOT GA 724 M5 AS JCable g\mw(CGL%P65 !q
3 M37 KV mit Zugentlastung, IP54 =
70.357.2435,4 | BAS COT GA 24 50 Ab | eq with 2train rel sf IP5L I
3 M37 KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54
7O°350'2A35-3 BAS GOT GA 74 M5 A3 /C6 with strain relief and bend support, P54
3 M37 Zwischenstutzen
7@,350.2L35. BAS GOT GA 2L " A2 /Bushing
3 M372 Gewindebohrung
70.357.2435.1 | BAS GOT BA 24 o A1 | J5h0EboniY X
3 M37 Kabelverschravbungl(KV), IP54
7@,350.2L35_ BAS GOT GA 2L M25 AQ /Cable qlond(CG), IP5L
Bestellnummer Typ Varianten WS;“
/0rder number /Type /Nariants Vdraned

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.

Additional data see CATALOG or eCatalog.
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Tolerierung Size 150 16405/ Tolerance system Size 150 14405(E).
(This I50-standard deshribes the envelope principle. According to the envelope

principle the deviations of form and porallelism are limited by the size tolerances).

declarable hozordous substances) to be declared!

jo/yes DX Stoffverbots- und Deklarationsliste noch UU-TOM-05/03 ist einzuhalten,
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 {1ist of prohibited /

Freitoleranz noch CAD - Zeichnung, keine monuellen Anderungen 1. Verwendung: Blatt: : oy
General tolerance CAD - drawing, no monual modifications ol lowed |First Use: Sheel: of
/ g@ Werkstof f/Material 2013 | Tog/Date Name Zeichnung Nr./Drawing No. [ndex
/ Aluminium gfé;khne{ 21.08. | Treschan 1
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7 | Gole / Sheel Eleltrische BASIC Baugrope 24-Kabelabgang seitlich-M25/M32

Anderung/Revision

Verbindungen

Hood size 24-cable outlet side-M25/M32
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