MIKRO-LINE12 )

EDGE PROFILE FOR GLASS PANELS
PROFIL KRAWEDZIOWY DO SZYB

- decorative illumination

- illuminates the edge or engraving on the glass panel surface
- for furniture and advertisement use mainly

- fits the 8 mm glass panels

- note: the profile is not a construction element

- maximum LED strip width: 12 mm

- o$wietlenie dekoracyjne

- o$wietla krawedz lub grawer na ptaszczyznie szyby
- gtéwnie do uzytku meblowego i reklamowego

- pasuje do szyb 8 mm

- uwaga: profil nie jest elementem konstrukcyjnym

- maksymalna szerokos$¢ tasmy LED: 12 mm
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max 12 mm

glass application
o szkta

available in stock
dostepny na magazynie

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs

INDEKS = 1 szt., dtugos¢ 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

anodized
anodowany

70280020

raw aluminium_
surowe aluminium

70280000

Available lengths / Dostepne dtugosci
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

ENDINGS / ZASLEPKI

MIKRO-LINE12 ending

colours: silver, grey, transparent

material: ABS, ABS, PC
zaslepka MIKRO-LINE12

kolory: srebrny, szary, transparentny

materiat: ABS, ABS, PC

—164—

transparent 70290000
transparentny

INDEX = 1 set

package = 10 sets = 20 pcs

INDEKS = 1 kpl

opakowanie = 10 kpl = 20 szt.
silver 70290040
srebrny
grey 70290022
szary

Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania zrédta LED
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J slide cover
klosz J wsuwany

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs

INDEKS = 1 szt., dtugos¢ 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

max 12 mm

anodized
anodowany

70280020
special application
specjalny -
raw aluminium,
O surowe aluminium
70280000

Available lengths / Dostepne dtugosci
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

available in stock
dostepny na magazynie

. INDEX = 1 set

ENDINGS / ZASLEPKI mg?g:%?(;ftsﬂoms
T opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

MIKRO-LINE12 LINIA ending S | .
colours: silver, grey, transparent J ‘ §'r'g§{ny AELLESY
mziterlalz ABS, ABS, PC e 25 arey 20300022
zaslepka MIKRO-LINE12 LINIA g5 szary
kolory: srebrny, szary, transparentny ‘ﬁ
materiaf: ABS. ABS, PC N e, e

INDkEX = 11%:, length 2000 mm
COVERS / KLOSZE | i e

opakowanie = 10 szt.

J slide cover Note! Dimensions of the space J transparent / J transparentny
colours: transparent, frosted, opal Uwagal f;\’/;f:gf:!'y'i?ég;;ﬁﬁ 70330016
material: PC’ PP’ PP do zam(.)ntowania Zrédta LED

klosz J wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny

materiat: PC, PP, PP " /)Q"v s J frosted / J szron
~ 124 _§ 9|, (S 70330039
N
() B
- - /
124 B J opal / J mleczny
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PROFILE APPLICATION:
ZASTOSOWANIE PROFILU:
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With white cover - continuous light line.
Z kloszem mlecznym --ciagta linia $wiatta.
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