SMART-IN16 B/U4
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ECONOMICAL RECESSED PROFILE FOR 16 mm LED STRIP

EKONOMICZNY PROFIL WPUSTOWY DO TASM 16 mm

- SLICK socket - easy assembly technology

- various ways of mounting

- continuous line of light (when using LED strip 120 P/m and opal cover)
- maximum width of LED strip: 16 mm

- gniazdo SLICK - prosty montaz klosza

- rozmaite sposoby montazowe

- ciggta linia $wiatta (przy zastosowaniu tasmy 120 P/m i klosza mlecznego)
- maksymalna szerokos¢ tasmy LED: 16 mm
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B slide cover
klosz B wsuwany

=

U4 mounting plate
uchwyt U4

N

cone U4 mounting plate
uchwyt U4 cone

w

spring U4 mounting plate
uchwyt U4 sprezyna
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INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs

INDEKS = 1 szt., dtugos¢ 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

white painted
biaty malowany

F6000201
anodized
28 anodowany
[U4]19,2— F6000220
‘ 16,4 —*‘
o~ N9
v S 3 raw aluminium,
surowe aluminium
F6000200
==z max 16 mm
Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.
recessed Dostepne dtugosci: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
wpustowy Standardowa tolerancja dtugosci profili wynosi: +2 mm.

Wiecej informacji na stronie 1.08.

LED profiles * recessed « SMART-IN16 B/U4 / profile LED « wpustowe » SMART-IN16 B/U4 3.34



ACCESSORIES / AKCESORIA g @)

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., dtugos¢ 2000 mm

COVERS / KLOSZE

opakowanie = 10 szt.

B slide cover

colours: transparent, frosted, opal

material: PC, PP, PP Note! Dimensions of the space

to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania Zrédta LED

B transparent / B transparentny
76250016

klosz B wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiat: PC, PP, PP B frosted / B szron

76250039

B opal / B mleczny
76250038

The standard cover length tolerance is +20 mm.

For more details please see page 1.08.

Standardowa tolerancja dtugosci kloszy wynosi: +20 mm
Wiecej informacji na stronie 1.08.

L INDEX = 1 set
ENDINGS / ZASLEPKI package = 10 sets = 20 pes
INDEKS = 1 kpl
T & opakowanie = 10 kpl = 20 szt.
SMART-IN16 ending with hole ; white / biaty
colours: white, silver, black, grey F6009901

material: ABS
silver / srebrny

zaslepka SMART-IN16 z otworem

e O

. F6009940
kolory: biaty, srebrny, czarny, szary
materiat: ABS grey / szary
F6009922
INDEX = 1 set
MOUNT'NGS / MOCOWAN'A mchéégf%?(sfts=20 pcs

opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

U4 mounting plate
colours: white, inox

U4 mounting plate
0 uchwyt U4
material: stainless steel d | )
pr white F1970001

O biaty

R —

uchwyt U4
kolory: biaty, inox 20—~ |l—11-

materiat: stal nierdzewna l 1

cone U4 mounting plate

inox
N F1970019

cone U4 mounting plate
uchwyt U4 cone

colours: white, inox
material: stainless steel

white

O phite  F1980001
inox

' o F1980019
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.
1

uchwyt U4 cone
kolory: biaty, inox
materiat: stal nierdzewna

INDEX = 2 pcs

spring U4 mounting plate INDEKS = 2 szt.

colours: inox
material: stainless steel

spring U4 mounting plate
uchwyt U4 sprezyna

uchwyt U4 sprezyna
kolory: inox
materiat: stal nierdzewna

[~—67,5—

inox
‘ e F6009819S
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