TRIO10 BC

ANGULAR PROFILE 45°

PROFIL KATOWY 45°

- decorative and lighting profile

- for display cases' corners (mounted with screws)
- recessed (mounted with adhesive glue)

- suitable also for lighting up steps

- maximum LED strip width: 10 mm

- profil dekoracyjno-oswietleniowy

- do naroznikow gablot (montaz na wkrety)

- do wpuszczania (mocowanie na klej montazowy)

- nadaje sie réwniez do podswietlania stopni schodowych
- maksymalna szerokos¢ tasmy LED: 10 mm
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TRIO10 BC

B slide cover
klosz B wsuwany

@ C click cover
klosz C klik

@ C lens cover
klosz C soczewka

[——20—‘ INDEX = 1 pc, length 2000 mm
| package = 10 pcs
! — it INDEKS = 1 szt., dtugo$¢ 2000 mm
0 opakowanie = 10 szt.
il

white painted
biaty malowany
91030001

45° *L
anodized
anodowany
91030020

black anodized
czarny anodowany

91030021

17,8

Available lengths / Dostepne dtugosci
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

e max 10 mm
corner
katowy
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ACCESSORIES / AKCESORIA

Available in stock

Dostepny na magazynie @

COVERS / KLOSZE

B slide cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiat: PC, PP, PP

C click cover
colours: transparent, white
material: PMMA

klosz C klik

kolory: transparentny, mleczny
materiat: PMMA

C lens click cover
colour: transparent
material: PC

INDkEX =1 pc, length 2000 mm

package = 10 pcs

INDEKS = 1 szt., dtugo$¢ 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny
76250016

Note! Dimensions of the space
to install LED source

Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania Zrédta LED

B frosted / B szron
76250039

B white / B mleczny
76250038

C transparent / C transparentny
76330000

C white / C mleczny
76330038

Clens / C soczewka

N / 76300000
klosz C klik soczewka Iru\” v
kolor: transparentny '
materiat: PC
< INDEX = 1 set,
EN DINGS / ZASLEPKI package of 10 sets = 20 pcs
/\ INDEKS = 1 komplet, opakowanie
TRIO10 di (0 T zawiera 10 kompletéw = 20 szt.
ending o ]
colours: white, silver, black, grey / N ? N Q white 91060001
material: ABS < | N\ N biate
1 .\._ }i.\
zaslepka TRIO10 178 -2 % ‘ ey 91060040
kolory: biaty, srebrny, czarny, szary 10— -~ N / srebrne
materiat: ABS ﬁ W black
‘ Dlack. 91060002
Ending with marked space to bore the holes. re
Zaslepka z punktami do przewiercenia otwordw. O §Zal¥e 91060022

LED profiles ¢ corner « TRIO10 BC / profile LED « katowe « TRIO10 BC 3



Made in Poland EU-registered industrial design
Wyprodukowane w Polsce Wzory przemystowe EU
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The catalogue is not an offer under Polish Civil Code regulations. Colours of particular products may vary slightly from colours shown in pictures.
The dimensions given are approximate and can not be a reason for complaint. TOPMET Company reserves the right to make technical changes.
Folder nie stanowi oferty w mys| przepiséw Kodeksu Cywilnego. Aktualna oferte firmy stanowi cennik. Kolory poszczegélnych produktow

mog3 sie nieznacznie rézni¢ od koloréw prezentowanych na zdjeciach. Podane wymiary sa wymiarami orientacyjnymi i nie moga stanowi¢
podstawy reklamacji. Firma TOPMET zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.
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