Hex socket set screws with flat point

BN 1424

Drive

Material

Surface

Hardness

Standard

Warnings

Article no

1204297
1204300
1204319
1204327
1204343
1204378
1204807
1204815
1204823
1204831
1204858
1204769
1204777
3645997
1204785
1204793
1204912
1204939

Hexagon socket

Steel

zinc flake coated

45 H

ISO 4026, DIN 913, ~UNI 5923, ~CSN 021187

Set screws are not intended to be tensile-loaded
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Article no

1204955
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