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automatyka domowa i przemystowa

Karta katalogowa

Styczniki modutowe ze sterowaniem recznym

ST25-20-M ST25-40-M ST40-40-M ST63-40-M
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Przeznaczenie

Styczniki elektromagnetyczne w obudowach modutowych do bezposredniego montazu na szynie 35 mm.
Dodatkowy manipulator na czole pozwala na reczne sterowanie stykami stycznika (niezaleznie od sta-
nu cewki) — pozwala to na reczne zatgczanie lub roztgczanie obwoddw, np. podczas prac instalacyjnych/
konserwacyjnych.

Dziatanie stycznika uzaleznione jest od ustawienia przetgcznika trybu pracy:

Pozycja ,1” (g6rna pozycja) R C E R C €
Jezeli cewka stycznika nie jest zasilona, to styki stycznika s3 za- | ] 1] ]
mkniete. Po podtgczeniu zasilania stycznika przetacznik prze-
stawia sie samoczynnie w pozycje ,, Auto” i od tego momentu
dziata w trybie automatycznym. Aby zablokowac styki w pozy-
cji zataczonej niezaleznie od zasilania stycznika, to w pozycji ,I” : :
nalezy przesung¢ w lewo 26ttg dZzwignie blokady.
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z blokadg stycznika bez blokady stycznika

Pozycja ,, Auto” (Srodkowa pozycja) 10 DE
Podanie zasilanie zatgcza stycznik i zamyka styki. Po odtgczeniu
zasilania nastepuje wytgczenie stycznika i otwarcie stykow.

Pozycja ,,0” (dolna pozycja) 10 [
Styki stycznika pozostajg otwarte niezaleznie od obecnosci na-
piecia zasilania.
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indeks produktu ST25-20-M ST25-40-M ST40-40-M ST63-40-M
EAN 5902431673837 5902431673998 5902431674001 5902431674018

wymiary (SzxWxG)

18x85%65 mm

36x85x65 mm

36x85x65 mm

54x85x65 mm

zZnamionowe napiecie pracy obwadd gtéwny 250 V AC
znamionowy prad pracy (AC-1) 25A 25A 40 A 63 A
obcigzalnos¢ stykow gtdwnych
AC-7a 25A 25A 40 A 63 A
AC-7b 9A 9A 18 A 25A
napiecie zasilania cewki (50/60 Hz) 220240V AC
styki 2xNO 4xNO 4xNO 4xNO
pobdr mocy
zataczenie 9,2 VA 34 VA 53 VA 53 VA
praca 2,7 VA (1,2 W) 4,6 VA (1,6 W) 6,5 VA (2,1 W) 6,5 VA (2,1 W)
temperatura pracy
eksploatacja -25+55°C
przechowywanie -40+80°C
montaz na szynie TH-35
stopien ochrony IP20
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