


Una vasta gamma

di utensili € accessori
universali, compatibili con
tutti i tipi di mini-trapani
di precisione in commercio

A complete range

of tools and universal
accessories suitable for
all precision rotary tools

Une vaste gamme

de outils et accessoires
universels adaptables
a toutes perceuses

de précision

Una extensa gama

de utensilios y accesorios
universales, compatibles
con todo tipo de
mini-talandros de precision
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FRESE IN ACCIAIO

s 92,3 mm Per lintaglio, l'incisione e la svasatura di
legno, fibra di vetro, metalli teneri e plastica

STEEL ENGRAVING CUTTERS
For carving, engraving and routing on wood,
p1,4mm fiberglass, soft metal, plaster and plastic

FRAISES EN ACIER
Pour la gravure, sculpture et defoncage dans le

bois, fibre de verre, metaux tendres et plastique
g2,3mm

FRESAS EN ACERO
Para tallar, grabar, avellanar y fresar en: made-
ra, fibra de vidrio, metales blandos y plasticos

g1,4mm

¢ 2,3mm

92,3mm

- 02,3 mm

#2,3mm




-
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FRESE IN ACCIAIO
Per l'intaglio, I'incisione, la fresatura di preci-
sione, la scanalatura e la svasatura di legno,
fibra di vetro, metalli teneri e plastica

STEEL CUTTERS
For carving, engraving, milling, slotting and
countersinking on wood, fiberglass, soft
metal, plaster and plastic

FRAISES EN ACIER
Pour découper, creuser, entailler, rainurer et
fraiser bois, fibre de verre, metaux tendres et
plastique

FRESAS EN ACERO @

Para tallar, grabar, fresar con precision, aca-
nalar y avellanar en: madera, fibra de vidrio,
metales blandos y plasticos

PICCOU], RESISTEN'm
€ ASSOLUTAMENTE
PRECISI

MINI ACCESSORIES FOR HIGH
PRECISION AND RESISTANCE

MINI ACCESSORIES
RESISTENTS €T DE
PRECISION ABSOLUE

PEQUENOS, RESISTENTES Y
ABSOLUTAMENTE PRECISO?

¢7,8mm

% 6,0 mm

¢7,8mm

g4,0 mm

g4,0 mm

% 6,0 mm

¢ 6,0 mm

¢ 6,0 mm

99,5 mm

2

— M.1370
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g1,8mm

93,0 mm

g1,8mm

93,0 mm

g1,8mm

93,0 mm

¢ 3,0 mm

r3,0mm

r4,0 mm

93,0 mm

¢ 6,4 mm

@

FRESE AL CARBURO DI TUNGSTENO
Per I'asportazione di materiale, la levigatura
e la modellatura. Adatte per acciaio tempra-
to, acciaio inox, ghisa, materiali non ferrosi,
ceramica temprata, legno, plastica e altri
materiali duri

TUNGSTEN CARBIDE CUTTERS

For material removal, smoothing and sha-
ping. Particularly indicated for hardened and
stainless steel, cast iron, non-ferrous metal,
fired ceramic, wood, plastic and other hard
materials

FRAISES AU CARBURE DE TUNGSTENE
Pour fagonner, égaliser et enlever de la matie-
re sur I'acier tempré, acier inoxydable, fonte,
métaux non-ferreux, faience, bois, plastique et
autres matériaux durs

FRESAS EN CARBURO DE TUNGSTENO
Para quitar material, lijar, aplanar, modelar.
Aplicable en: acero templado, acero inoxida-
ble, hierro fundido, metales no ferrosos, ceré-
mica cocida, madera, plésticos, madera noble
y otros materiales duros

FRESE IN HSS PER LEGNO
Per rifinire bordi ed ottenere diversi tipi di
scanalature e profili

HSS ROUTER BITS
For finishing wooden edges and for different
kinds of grooves and profiles

FRAISES EN HSS POUR BOIS
Pour défoncer, rainurer et mortaser

FRESAS EN HSS PARA MADERA
Para bordear y realizar diversas ranuras y
acanalados con distintos perfiles en madera



Rivestite con particelle di diamante, sono
indicate per lavori di particolare precisiong,
quali l'ncisione, I'intaglio, ritocchi o rifiniture
su materiali come vetro, ceramica, pietre
semipreziose, metalli, legno e altri materiali
duri

DIAMOND CUTTERS
Coated with diamond particles, especially
indicated for fine detail works like engraving,
carving, or finishing materials like glass,
ceramic, semi-precious stones, metal, wood
and other hard materials

FRAISES DIAMANT
Recouvertes de particules de diamant, pour
un travail précis de découpe, gravure, sculp-
ture, retouches et finitions sur verre, faience,
pierres semi-précieuses, metaux, bois et
autres matériaux durs

FRESAS CON PUNTA DIAMANTADA

Recubiertas con particulas de diamante, indi-
cadas para trabajos de especial precision:
cortar, grabar, tallar, refinar, perfeccionar, aca-
bar. Para: cristal, cerdmica, piedras semipre-
ciosas, metal, madera y otros materiales
duros

@

e

FRESE DIAMANTATE @) 01,0 mm

01,4 mm

¢ 1,8 mm

g1,5mm

¢3,2mm

91,6 mm

92,8 mm

@ 5,0 mm



© SMERIGLIATURA
AFFILATURA

@ GRINDING
SHARPENING

@ MEULAGE
AFFUTAGE

@ ESMERILAR AFILAR
DESBARBAR

¢5x10 mm

@

¢8x10 mm

g 10x 12 mm

g12x15mm

g3x8mm

g5x10 mm

g8x12mm

o MOLE ABRASIVE IN RUBINO

Ad elevato potere abrasivo. Per I'affilatura, la
sbavatura e lavori di smerigliatura della
maggior parte dei materiali. Particolarmente
indicate per lavori di rettifica di precisione

RUBY GRINDING STONES
High abrasive power. For sharpening,
deburring and general grinding of most

materials. Particularly indicated for preci-
sion grinding




MEULES EN ABRASIF RUBIS
Impact abrasif fort, pour affuter, ébarber et
travaux de meulage sur la plupart des maté-
riaux. Parfaites pour rectifier avec precision

MUELAS ABRASIVAS EN RUBI @

Elevado poder abrasivo, para: esmerilar,
afilar, desbarbar, en la mayor parte de
materiales. Particularmente indicadas para:
trabajos de rectificacion y precision

SODDISFANO\
OGNI ESIGENZA
DI LAVORO

TO MEET ALL WORKING
REQUIREMENTS
POUR SATISFAIRE
TOUTES EXIGENCES
DE TRAVAIL
SATISFACEN CUALQUIER

EXIGENCIA De TRABA&

g6x10 mm

¢ 10 x 20 mm

g6 mm

g 10 mm

g6x12mm

g8x15mm

g10x 20 mm =1

g 8x6mm
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AFFILATURA

@ GRINDING
SHARPENING

@ MEULAGE
AFFUTAGE

@ ESMERILAR AFILAR
DESBARBAR

g 3x8mm

@ MOLE ABRASIVE IN CARBURO DI
SILICIO
95x10 mm Ad elevatissimo potere abrasivo. Per l'affilatu-
ra di utensili in metallo duro. Adatte per l'inci-
sione e Ia lavorazione di pietra, vetro, cristalli,
ceramica e porcellana

g4mm (@ SILICON CARBIDE GRINDING
STONES
Very high abrasive power. For sharpening
hard metal tools and for finishing and preci-
sion works. For engraving and working stone,
9 8x6mm glass, crystals, ceramic and porcelain

) MEULES AU CARBURE DE SILICIUM
Impact abrasif trés fort, pour affuter outils en
metal dur, pour travailler pierre, verre, faience

p6x10 mm et porcelaine
(@ MUELAS ABRASIVAS EN CARBURO

DE SILICIO
Elevadisimo poder abrasivo para afilar utensi-
95x10 mm lios de metal duro. Idéneas para: incisiones

(grabado), trabajos en piedra, cristal, cerdmi-
cay porcelana

p22mm () MOLE ABRASIVE LENTICOLARI
@ LENTICULAR GRINDING STONES
0 MEULES ABRASIVES LENTICULAIRES

022 mm @ MUELAS ABRASIVAS LENTICULARES



RUOTINE ABRASIVE 0 022 mm

WHEEL GRINDING STONES @

MEULES ABRASIVES @) ;2

MUELAS ABRASIVAS G

@22 mm

@22 mm

MOLE ABRASIVE IN RUBINO PER

AFFILATURA CATENE
Ad alto potere abrasivo per Iaffilatura di
seghe a catena g4,0x19 mm e

CHAIN SAW SHARPENING STONES
High abrasive power. For sharpening of
chain saw blades

MEULES D’AFFUTAGE DE CHAINE @) ° 48X 19mm
DE TRONCONNEUSE
Impact abrasif fort pour un affutage facile et
rapide
MUELAS ABRASIVAS EN RUBI 03,6 x 21 mm EEES
PARA AFILAR CADENAS

Alto poder abrasivo para el afilado con pre-
cision y rapidez de las sierras de cadena

RAVVIVAMOLE
Per la ravvivatura, la pulitura e la rimodella-
tura delle mole abrasive

STONE DRESSER (D) 16x 12 x 65 mm
For restoring, cleaning and reshaping of
grinding stones

PIERRE A DRESSER
Pour nettoyer et rectifier les meules, les
fagonner et leur donner des nouvelles formes

RECUPERADOR
Regenerador desincrustante para muelas
abrasivas




O LEVIGATURA

@ SANDING
@ PONCAGE
O LWJAR

)

nAlA

620X5mm

80 gr.
@
930 x 10 mm
80 gr.
(F
(E J
@20 mm 0
(F
g 20 mm
100 gr.
(E J
¢ 20 mm
220 gr.

RUOTE LAMELLARI ABRASIVE

Per levigare e lucidare superfici piane o di
difficile accesso. Adatte per metallo, legno,
gomma, plastica e per rimuovere la ruggine

FLAP GRINDING WHEELS

For grinding and polishing of metal, rubber
and plastic flat and contoured surfaces and for
rust removal

POLISSOIR A LAMELLES

Pour le meulage et polissage de surfaces
planes ou de moulures de metal, bois,
caoutchouc, plastique et pour éliminer la
rouille

RUEDAS DE LAMAS
Para esmerilar, pulir superficies planas o de
dificil acceso y desincrustar oxido, en: metal,
madera, goma y pléstico

PLATORELLO IN GOMMA E

6 DISCHI ABRASIVI ADESIVI
Per levigare, smerigliare legno, plastica,
gomma e rimuovere la ruggine dal metallo

RUBBER BACKING PAD AND

6 ADHESIVE SANDING DISCS
For sanding, grinding, shaping wood, plastic,
rubber and removing rust from metal surfaces

PLATEAU ET 6 DISQUES
ABRASIFS ADHESIFS

Pour le poncage et le polissage de bois,
plastique, caouthcouc et pour éliminer la
rouille du metal

PLATO DE GOMA Y 6 DISGOS

ABRASIVOS ADHESIVOS
Para lijar y esmerilar: madera, goma, plstico
y desincrustar los 6xidos de metales



g13x13 mm

SMERIGLIATORE AD ESPANSIONE g 13 mm
E NASTRI ABRASIVI 60 gr.
Per Ievigaye, smerigliare .Iegno, plastica,
gomma e rimuovere la ruggine dal metallo 613 mm
SANDING DRUM MANDREL AND (D 120 gr.
SANDING BELTS
For sanding, grinding, shaping wood, plastic,
rubber and removing rust from metal surfaces
TAMBOURS DE PONCAGE ET (@) ©9,5x13 mm 4
BANDES ABRASIVES
Pour le pongage et le polissage de bois, ¢95mm
plastique, caouthcouc et pour éliminer la 60 ’ r
rouille du metal gr.
SOPORTE DE EXPANSION PARA G ¢9,5mm -
BANDAS DE LIJA 120 gr.
Para lijar y esmerilar: madera, goma, plastico
y desincrustar los 6xidos de metales
¢6,3x13 mm M.3670
6,3 mm
gO . - M.3680
¢ 6,3 mm M
120 gr. .3690
COMPATIBIU CON TUTTI

| TRAPANI DI PRECISIONE
SUITABLE TO ALL PRECISION ROTARY TOOLS

ADAPTABLES A TOUTES PERCEUSES DE PRECISION

COMPATIBLES CON TODOS LOS TALADROS DE PRECSION




© PUUTURA LUCIDATURA

@ CLEANING POLISHING
@ NETTOYAGE POUISSAGE

"2) @ PUUR UMPIAR
= ABRILLANTAR

(f tfuﬁ(fllﬁ

SPAZZOLE IN ACCIAIO

Per pulire e shavare metallo, legno, plastica.
Adatte per I'eliminazione di ruggine e corro-
sione, per la shavatura e la pulitura di punti di
saldatura

st2mm (@ STEEL BRUSHES
For cleaning and deburring metal, wood and
plastic, for removing rust and corrosion and
cleaning welding connections

@ BROSSES EN ACIER

Pour enlever la rouille et la corrosion, polir les

@21 mm surfaces métalliques, ébavurer et homogénéi-
ser les jointures de surface

@ cePILLOS EN ACERD
Para pulir y repasar metales, madera, pléstico.

m Idéneos para la eliminacion de 6xido y corro-

sion, para repasar y pulir puntos de soldadura

@ spazzoLe IN oTTONE
Per pulire, sbavare e lucidare legno, metalli
teneri, oro, rame ¢ ottone senza produrre graffi.
¢ 5mm Indicate per la pulitura di componenti elettrici

(@ BRASS BRUSHES
For cleaning, deburring and polishing wood,
soft metals like gold, copper and brass
without scratching and for cleaning electric

g12mm components

@ BrosSEs EN LAITON
Pour ne provoquer pas d'étincelles, sont plus
douces que celles en acier. Elles ne rayent pas les
métaux tendres comme l'or, le cuivre ou le faiton.
Ideal pour nettoyer les composants électriques

g 21 mm )
@ cePiLLOS EN LATON
Para pulir, repasar, limpiar madera y metales
blandos tales como oro, cabre y laton sin pro-

ducir rasgufios. Idoneos para limpiar los
M.4070 componentes eléctricos




SPAZZOLE IN SETOLA NERA g5mm

Per tutti i lavori di leggera sbavatura, pulitura
e lucidatura. Particolarmente indicate per
argenteria, gioielli e altri materiali preziosi

BLACK BRISTLE BRUSHES ()

For light deburring, cleaning and polishing.
Particularly indicated for silverware, jewelry
and other precious materials

BROSSES EN SOIE NOIRE
Pour I'éhavurage 1éger, le nettoyage, le polis-
sage de l'argenterie, des bijoux et autres
métaux précieux

CEPILLOS EN CERDA NEGRA
Para todos los trabajos ligeros de repasar,
puliry limpiar. ldoneo para plata, joyas y otros
metales preciosos

SPAZZOLE IN NYLON BIANCO
Per la pulizia e la lucidatura di metalli prezio-
si ed altre superfici delicate

WHITE NYLON BRUSHES @

For cleaning and polishing precious metals
and other delicate surfaces

BOSSES EN NYLON BLANC
Pour le nettoyage et le polissage de metaux
précieux et autres surfaces délicates

CEPILLOS EN NYLON BLANCO
Para la limpieza y pulimentacién de metales
preciosos y otras superficies delicadas

g 12 mm

921 mm

g 5mm

g 12 mm

g21 mm
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@ CLEANING POLISHING
@ NETTOYAGE POUISSAGE

@ PULIR LIMPIAR
ABRILLANTAR

)

TAMPONI IN SILICONE BIANCO
Lucidanti universali per la lisciatura di leghe
preziose, ceramica, porcellane e smalti

SILICON POLISHERS
g12 mm For polishing porcelain, ceramic, precious metals
and enamels

@ PoussoIR EN SILICONE
Pour le polissage universel et lissage de mefaux
precieux, faience, ceramique, porcelaine et émaux

TAMPONES EN SILICONA BLANCOS
Abrillantador universal, para la limpieza de alea-
ciones preciosas, ceramica, porcelana y esmaltes

@ PuntE IN GommA BLU
Per la finitura, la lucidatura, l'eliminazione di graffi e
imperfezioni e la pulitura degli intagli su ceramica,
materiali ferrosi e sulla maggior parte delle pietre

(@ RUBBER POLISHING POINTS
g5mm For finishing and polishing all ferrous metals,
removing of scratches and imperfections and clea-
ning of carving on ceramic, ferrous materials and
most stones

o6mm (G POINTE DE POLISSAGE
EN CAOUTCHOUC
Pour la finition et le polissage de tous les méfaux
ferreux. Enleve les petites ébarbures et les rayures
résultant du meulage et du pongage, nettoie et défi-
nit les rainures. Efficace également sur pierres et
Céramiques

@ PunTAS EN GOMA AZUL
Para el acabado y pulido. Eliminacion de rasgufios
e imperfecciones originadas durante el lijado y
pulido en: ceramica, materiales ferrosos y sobre la
mayor parte de piedras

g6 mm



DISCO IN GOMMA MARRONE
Per lucidare ed eliminare graffi su materiali ferrosi,
pietre e ceramiche

BROWN RUBBER POLISHING DISC
For polishing and removing scratches on ferrous
materials, stones and ceramics

DISQUES EN cAQUTHcoug (@ ©22x3mm
Pour le polissage et pour éliminer rayures de
metaux ferreux, pierres et ceramique

DISCO EN GOMA MARRON
Para pulir y eliminar rasgufios sobre materiales
ferrosos, piedra y cerdmica

DISCHI IN FELTRO —-u_m
Per la ucidatura di mealli, vetro, ceramica, metal- a 011 mm

|i preziosi, pietre e plastica

FELTDISCS (D)
For polishing metal, glass, ceramics, marbles, —
precious metals, stones and plastic g 14 mm @
DISQUES EN FEUTRE DUR

Pour le polissage de metaux, verre, ceramique,
metaux precieux, pierres et plastique ‘

DISCOS EN FIELTRO (@) 9 22mm R M.4615

Para pulir metales, cristal, ceramica, mefales pre-
Ciosos, piedra y plastico



© PUUTURA LUCIDATURA

@ CLEANING POLISHING
@ NETTOYAGE POLISSAGE

ny G PULIR LIMPIAR
. ABRILLANTAR
(mniml

MORBIDO, CAMOSCIO E IN LAMELLE

6 24 mm DI COTONE
Per la lucidatura di metalli, oro, argento, metalli
non ferrosi, ottone, alluminio, vetro

@ COTTON, SOFT FELT, CHAMOIS, AND

COTTON FOLDS DISCS
@21 mm For polishing metals, gold, silver, non-ferrous
metals, brass, aluminium, glass

@ PoLSSOIRS EN COTON TENDRE,
EN FEUTRE TENDRE, A LAMELLES,

EN CHAMOIS, A LAMELLES EN COTON
Pour le polissage de metaux, or, argent, mefaux
non ferreux, laiton, aluminium et verre

EN ALGODON, FIELTRO SUAVE,
GAMUZA Y EN LAMAS DE ALGODON

021 mm Para pulir metales, oro, plata, metales no ferrosos,
laton, aluminio, cristal

@ oischiv corone, FeLTRO ‘

921 mm

DISGO ABRASIVO “SCOTGH FABRIC”
Per la pulitura e la satinatura di vetro, legno, plasti-
¢a, alluminio, acciaio, acciaio inox e altri metalli

ABRASIVE DISC “SCOTCH FABRIC”
For cleaning and light sanding of steel, stainless
steel and other metals, glass, wood, aluminium
and plastic

DISQUE ABRASIF “SCOTCH FABRIC”
Pour nettoyer et satiner verre, bois, plastique, alu-
minium, acier, acier inoxydable et autres mefaux

DISCO ABRASIVO “SCOTCH FABRIC”
Para pulir y satinar cristal, madera, pléstico, acero,
acero inoxidable y otros metales

922 mm

® 0 6 0



PASTE PER LUCIDATURA
Da abbinare agli accessori in feltro e cotone.
Per eliminare superfici appannate ed ossidate e/o
leggere imegolarita superficiali

POLISHING PASTE
To be used with felt or cotton accessories.
For polishing metals and plastic and removing
dullness and oxidations and light surface
imperfections

PATES DE POLISSAGE
A utiliser avec les accessoires en tissu ou en
feutre. La pate fait disparditre la pellicule teme
oxydée et les Iégeres imperfections de surface.
|déal pour le polissage de plastique et métaux

PASTA PARA PULR ()

Para aplicar en los accesorios de fieltro y algodon.
Para eliminar superficies empafiadas, sin brillo,
oxidadas o con ligeras irregularidades

=




© TAGLIO SGROSSATURA

@ CUTTING ROUGHING

@ DECOUPER EBARBER

@ CORTAR DESBASTAR

mpllml

¢ 22 x 0,6 mm

922 x1,0mm

¢ 40 x 1,0 mm

¢ 32 x 2,2 mm

g 13 mm

¢ 19 mm

@25 mm

0 DISCHI DA TAGLIO

@ 22 x 0,25 mm M.5010 Adatti al taglio e alla scanalatura del

vetro, lamiere, legno sottile e plastica
M.5030-M.5035-M.5040-M.5045-M.5050
Adatti per il taglio o la scanalatura di bulloni, viti,
lamiere metalliche, legno sottile e plastica
M.5130 Per la sgrossatura e la scanalatura di
metalli, ceramica e plastica

@ currinG piscs
M.5010 For cutting and grooving glass. Suitable
also for metal plates, wood and plastic
M.5030-M.5035-M.5040-M.5045-M.5050
For cutting and slotting bolts, screws, metal plates,
thin wood and plastic
M.5130 For roughing and slotting metal,
ceramic and plastic

DISQUES A TRONCONNER

IM.5010 Pour trongonner et scier metal, bois ef plasti-
que et pour scier ou entailler les boulons, les vis, la tole
M.5030-M.5035-M.5040-M.5045-M.5050
Pour les materiaux plus durs

M.5130 Pour ebarber les mefaux

@ niscos Para corTaR

M.5010 Idoneo para el corte, ranurado del cristal,
chapas, madera sutil (tableros delgados) y plastico
M.5030-M.5035-M.5040-M.5045-M.5050
[doneo para el cortey ranurado de bulones, tomillos, cha-
pas metdlicas, madera sutil (tableros delgados) y pléstico
M.5130 Para el desbaste y ranurado de metales,
ceramica y plastico

MINI LAME IN ACCIAIO
Per tagliare plastica (schede elettroniche),
legno e metalli non ferrosi

MINI STEEL SAW BLADES
For cutting plastic (electronic boards), wood
and non ferrous metals

@ MINI LAMES EN ACIER
Pour découper plastique (circuits éléctroni-
ques), bois et metaux non ferreux

MINI DISCOS SIERRA EN ACERO
Para cortar plastico (placas o circuitos eléctri-
c0s), madera y metales no ferrosos



DISCHI DIAMANTATI
Per tagliare e smerigliare materiali pit duri del
metallo, come marmo, pietra, porcellana, cerami-
ca e resine dure. Estrema precisione nel taglio e
lunga durata

DIAMOND DISCS
For cutting and grinding materials harder than
metal, like marble, stone, porcelain, ceramic and
hard resins. It allows an extreme precision while
cutting and a long life

DISQUES DIAMANT
Pour trongonner et découper materiaux durs
comme marbre, pierre, porcelaine, ceramique et
résines. Extreme précision et longue durée

piscos DiIAMANTADOS @

Para cortar y esmerilar materiales mas duros que
el metal, como méarmol, piedra, porcelana, cerd-
mica y resina dura. Extraordinaria precision en el
corte y larga duracion

PUNTA DA TAGLIO A SPIRALE
IM.5905 Per tagliare legno, plastica e fibra di vetro
M.5910 Per tagliare cartongesso
M.5915 Per tagliare piastrelle di ceramica,
gesso e pannelli di cemento

SPIRAL CUTTING BIT
M.5905 For cutting wood, plastic and fiberglass
M.5910 For cutting drywall
M.5915 For cutting ceramic tile, plaster and
cement board

FRAISE A DECOUPER EN SPIRALE
M.5905 Pour couper le bois, la plastique et la
fibre de verre
M.5910 Pour couper les plagues de platre
M.5915 Pour couper le carrelage mural, pan-
neaux de fibrociment et la plétre

BROCA ESPIRAL PARA CORTAR
IM.5905 Para cortar madera, plastico y fibra de vidrio
M.5910 Para cortar pladur
M.5915 Para cortar azulejos de ceramica,
escayola y placas de pladur

@

FJ

¢ 22 mm

%30 mm

¢ 40 mm

@22 mm

¢ 3,2mm

¢3,2mm

¢3,2mm




© FORATURA

@ DRILUING
@ PERCAGE

O TALADRAR

PUNTE IN ACCIAIO HSS

92,4 mm PUNTE IN ACCIAIO HSS RINFORZATE
Una gamma completa di punte HSS per forare
g 3,0 mm con precisione legno, metallo e plastica
HSS DRILL BITS

HSS REINFORCED DRILL BITS
A complete range of HSS drill bits to hole with
precision wood, metal and plastic

FORETS EN HSS

FORETS EN HSS RENFORCEES
Une gamme complete de forets en HSS pour

006 mm percer avec précision bois, metaux et plastique
BROCAS EN ACERO HSS

90,8 mm BROCAS EN ACERO HSS - EJE
REFORZADO

g 1,0 mm Una gama completa de brocas en HSS para
taladrar con precision: madera, metal y pldstico

g1,2mm

g1,5mm

92,0 mm



ACCESSORI VARI @

ACCESSORIES @

ACCESSOIRES DIFFERENTS @

ACCESORIOS VARIOS @ | Vy

KIT PINZE E GHIERE DI SERRAGGIO 0
M.8010 Minicraft, Proxxon, PG Mini
M.8020 B&D, Dremel

COLLETS AND COLLET NUTS KIT @
M.8010 Minicraft, Proxxon, PG Mini
M.8020 B&D, Dremel
KIT DE PINCES ET ECROU DE SERRAGE o
M. 8010 Minicraft, Proxxon, PG Mini
M.8020 B&D, Dremel
KIT PINZAS Y TUERCA DE APRIETE (@)

M.8010 Minicraft, Proxxon, PG Mini
M.8020 B&D, Dremel

aserint )

MANDRELS ()
mANDRINS )

MANDRILES
(ejes porta utiles)

ﬁﬁﬁﬁfuh

¢ 2,35 mm
¢ 3,0 mm
¢ 3,2 mm

¢ 0,8 mm
¢ 2,35 mm
g 3,0 mm

¢ 3,2 mm

¢ 3,0 mm

¢ 2,35 mm

¢ 3,0 mm
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@ ACCESSORIES

@ ACCESSOIRES DIFFERENTS
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@ ACCESORIOS VARIOS

M.1905 x 1
M.1915x 1
M.1950 x 1
M.2100 x 1
M.2410x 1

M.2520 x 1

M.5010 x 3

M.8110 x 1

M.2070 x 1
M.2115x 1
M.2175 x 1
M.2235 x 1

M.2465 x 1
M.2480 x 1

M.2510 x 1

M.2620 x 1

M.2640 x 1

M.8110 x 1

o KIT 10 ACCESSORI PER INCISIONI

KIT 10 ACCESSORIES
FOR ENGRAVING

@ sET 10 ACCESSOIRES

POUR GRAVURE

KIT 10 ACCESORIOS
PARA GRABAR CRISTAL

a KIT 10 ACCESSORI PER

SMERIGLIATURA ED AFFILATURA

@ KT 10 ACCESSORIES FOR

GRINDING AND SHARPENING

@ SET 10 ACCESSOIRES POUR

PONCAGE ET AFFUTAGE

KIT 10 AGCESORIOS
PARA ESMERILAR



KIT 9 ACCESSORI PER
LUCIDATURA E PULITURA

KIT 9 ACCESSORIES FOR
CLEANING AND POLISHING

SET 9 ACCESSOIRES POUR
NETTOYAGE ET POLISSAGE

KIT 9 ACCESORIOS PARA G
PULIR Y LIMPIAR

KIT 58 ACCESSORI
PER TAGLIO

KIT 58 ACCESSORIES @
FOR CUTTING

SET 58 ACCESSOIRES
POUR DECOUPAGE

KIT 58 AGCESORIOS
PARA CORTAR

M4115x1 §

M4160x1
M.4305 X 1
M.4510 x 1
M.4605 X 1 s

M.4810x1

M.4820 x 1

¥
M.4830x 1 (\bky

M.4905x 1 |

M.5035 x 50.

M.5050 x 5

M.5415 x 1

M.5710 x 1 ’

MB110x 1 @rmmm——
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@ ACCESSORIES
@ ACCESSOIRES DIFFERENTS

: y @ ACCESORIOS VARIOS
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M.8305 . @ cavi ProLUNGA

@ caBLes

Q RALLONGES
G PROLONGADORES

M.BOXo01

MINI BOX PORTA ACCESSORI
Modulare in plastica antiurto con rinforzi in
gomma morbida antiscivolo.

Dimensioni 16,5 x 12 x 6,5 cm

MINI STORAGE CASE FOR
ACCESSORIES

Modular in plastic anti-shock with anti-slip
reinforcements.

Dimensions 16,5 x 12 x 6,5 cm

@ VNI BOITE PORTE-ACCESSOIRES PRECISIONE
Modulaire, en plastique anti-collision avec € RESISTENZA

renforcements en caoutchouc antidérapant.

imang MAXIMUM PRECISION
Dimensions 16,5 x 12 x 6,5 cm AND RESISTANCE
@ crin muLTIUSOS PARA PRECISION €T
AGGESORIUS MIN_I _ RESISTANCE MAXIMALE
Caja modular, en pléstico anti-shock con MAXIMA PRECISION

refuerzos de goma antideslizantes.
Dimensiones 16,5 x 12 x 6,5 cm \ ¥ RESISTENCIA j




ALBERO FLESSIBILE
Per lavori accurati e di precisione in punti difficilmente
accessibili. Lunghezza 80 cm, pinze 2,35 - 3,0 - 3,2 mm

FLEXIBLE DRIVE SHAFT
Ideal for close up and defailed work. 80 cm length, with
02,35-3,0-3.2mm collets

FLEXIBLE
Pour les travaux précis et minutieux ou dans les endroits
difficilement accessibles. Longueur 80 cm, pinces @ 2,35 - 3,0
-32mm

ALARGADOR FLEXIBLE
Para trabajos de esmero y precision en zonas de dificil acceso.
Longitud 80 cm, pinzas @ 2,35 - 3,0 - 3,2 mm

¢ 0,4-3,2 mm
M.8550 Minicraft, Proxon, PG Mini ~ MANDRINI 0 10.000 RPM

M.8560 B&D, Dremel
M.8580 M 9400, M 9500, M.9600 -
M.8550 Minicraft, Proxxon, PG Mini chucks @

M.8560 B&D, Dremel ¢ 0,4-3,2 mm
M.8580 19400, M.9500, M.9600 10.000 RPM
M.8550 Minicraft, Proxon, PG Mini~ MANDRINS G

M.8560 B&D, Dremel

M.8580 1.9400, M.9500, M.9600

M.8550 Micrat, Prowcon, PG Mini PORTABROCAS () ‘130%468 ,gpn“}lm

M. 8560 B&D, Dremel

M.8580 M.9400, M.9500, M.9600 ﬁ
a

SUPPORTO ORIENTABILE PER MINI TRAPANO o

Collare g 43 mm + collare di riduzione @ 33 mm, puo
essere fissato ai banchi da lavoro, utilissimo quando si
lavora con I'albero flessibile art. M.8500

ROTARY DRILL HOLDER
Collar g 43 mm with reducing collar to g 33 mm, attaches
firmly to work benches, invaluable when working with
flexible shaft art. M.8500

SUPPORT UNIVERSEL ORIENTABLE
Pour perceuses g 43 mm avec réduction g 33 mm, peut
etre fixé aux établis de travail, utilisation parfaite avec le
flexible art. M.8500

SOPORTE ORIENTABLE PARA MINI TALADRO
Hasta g 43 mm de cuello + collar reductor a @ 33 mm,
puede fijarse a los bancos de trabajo, muy (til cuando se
trabaja con alargador flexible art. M.8500
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0 32/48 mm

SUPPORTO PER TRAPANI

DI PRECISIONE

Supporto a colonna adatto a tutti i tipi di
mini elettroutensili. Struttura e base in
metallo, movimento a cremagliera con molla
di ritorno, arresto di profondita, altezza e
inclinazione regolabili

PRECISION DRILL STAND

Drill stand suitable for use with all kind of
mini rotary tools. Metal body and base,
toothed rack with return spring, depth stop,
adjustable angle and height

SUPPORT POUR PERCEUSES

DE PRECISION

Support vertical pour toutes perceuses de
précision. En metal, avec cremaillére et
ressort de rappel, butée de profondeur,
réglage de la hauteur et de l'orientation
angulaire

SOPORTE PARA TALADROS

Soporte de columna adaptable a todo tipo de
mini electroutensilios. Estructura y base de
metal, recorrido a cremallera con muelle de
retorno, tope de profundidad, altura e
inclinacion regulables

GRANDE FORZA )
€ VERSATIUTA

HIGH STRENGTH AND
VERSATIUTY

GRANDE VIGUEUR €T
VERSATIUTE

GRANDE FUERZA Y
VERSATILIDAD j




MINI MORSA
Mini morsa con scanalatura orizzontale e verticale, utilizza-
bile anche con supporto verticale per mini trapano.
Larghezza della ganascia 45 mm. Massima apertura delle
ganasce 50 mm

MINI VICE
Mini vice with horizontal and vertical grooves, also
suitable for vertical mini drill stand. Clamp width 45 mm.
Extent of clamps 50 mm

mini ETau )
Mini étau avec rainures horizontales et verticales, adaptable
aussi sur support de percage. Serrage largeur 45 mm.
Longueur 50 mm

MINI MORDAZA
Mini mordaza con ranura horizontal y vertical, utilizable
también con un soporte vertical para mini taladro. Ancho de la
mordaza 45 mm. Apertura méxima de las mordazas 50 mm

KIT SVITA E AVVITA - 45 PCS
flessibile - 35 inserti assortiti - pinza di precisione -
cacciavite - 7 bussole

SCREW AND UNSCREW KIT - 45 PCS
flexible shaft - 35 assorted bits - precision tweezers -
screwdriver - 7 socket bits

SET VISSER ET DEVISSER - 45 PCS
arbre flexible - 35 embouts assortis - pince de précision -
tournevis - 7 douilles

KIT PARA ATORNILLAR Y DESATORNILLAR - 45 PCS (@)
alargador flexible - 35 puntas surtidas - pinza de precision
- destornillador - 7 llaves con casquillo
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@ ACCESSORIES
@ ACCESSOIRES DIFFERENTS

@ ACCESORIOS VARIOS

KIT CUTTER DI PRECISIONE - 18 PCS
2 impugnature in bi-materiale antiscivolo -14 lame di
precisione assortite - cacciavite - pinza di precisione

PRECISION CUTTERS KIT- 18 PCS
2 holders with anti-slip handle - 14 assorted precision

E;‘,Im,ﬁ,h = , blades - screwdriver - precision tweszers
‘ ol () K17 CUTTERS DE PRECISION - 18 PCS
]

2 poignées anti-grip en double materiel - 14 lames de
précision assorties - tournevis - pince de précision

KIT CUTTERS DE PRECISION - 18 PCS
2 empufiaduras de bi-material antideslizante - 14 hojas de
precision surtidas - destornillador - pinza de precision

=__JPrs

T

@ rirocraro

Con corpo in ABS, dotato di supporto di
sostegno e punte assortite. Per incidere su
diversi materiali: legno, cuoio naturale,
zucche, carta spessa, vimini e rattan

WOODBURNING PEN

Abs body, with stand and assorted tips.
To engrave different materials as wood, cork,
genuine leather, gourds, heavy weight paper,
wicker and rattan

PYROGRAVEUR

Corps en Abs, avec support et pointes
assorties. Pour la pyrogravure sur différents
matériaux:  bois, liege, cuir naturel,
coloquintes, papier épais, rotin et osier

PIROGRAFO

Guerpo en ABS, con soporte y puntas surtidas. Para
grabar sobre distintos materiales: madera, cuero
natural, calabazas, papel grueso, mimbre y junco



PISTOLA TERMOCOLLANTE
Con 2 stick di colla. Ugello con protezione
termica, dispositivo antigoccia. Maneggevole
e robusta, per incollare in modo resistente ed
uniforme carta, plastica, legno, ceramica,
tessuti, etc.

GLUE GUN
With 2 glue sticks. Nozzle with heat protection,
drip block. Hard wearing and easy to handle,
for bonding paper, plastic, wood, ceramic,
textiles, etc.

PISTOLET A COLLE
Avec 2 batons de colle. Buse avec protection

thermique, dispositif antigoutte. Maniable et
robuste, pour coller de fagon résistante et
uniforme papier, plastique, bois, céramique,
tissus, etc.

PISTOLA TERMOENCOLADORA oW
Con 2 barras de cola. Boquilla con
proteccion termica, dispositivo. Manejable y
robusta, para encolar de modo resistente y
uniforme: papel, plastico, madera, ceramica,
textil, etc.

STICK DI COLLA UNIVERSALE 0
12 PCS - lunghezza 100 mm

UNIVERSAL GLUE STICKS ()
12 PGS - lenght 100 mm
BATONS DE COLLE UNIVERSELS o
12 PCS - longueur 100 mm

BARRAS DE COLA UNIVERSAL (@
12 PCS - longitud 100 mm

97 mm

911 mm
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@ TRASFORMATORE AD UNA VELOCITA
- potenza sufficiente per tutti gli utensili da 6, 25, 30, 40 Watt
- protezione anti-sovraccarico per una maggiore Sicurezza e una
pill lunga durata dell'utensile stesso
() SINGLE SPEED TRANSFORMER
- sufficient power for all 6, 25, 30, 40 watt tools

- built-in overload cut-off facility for extra safety and extended
tool life

Q TRANSFORMATEUR A UNE VITESSE

- puissance suffisante pour tous les outils de 6, 25, 30, 40 Watt
- disjoncteur de surcharge pour une plus grande sécurité et durée
de vie de loutil meme
@ TRANSFORMADOR DE UNA VELOCIDAD
- potencia suficiente para todos los utensilios de 6, 25, 30, 40 W

- proteccion anti-sobrecarga para una mayor seguridad
y también para mayor duracion del propio taladro.



KPOTENZA €
MASSIMA

SICUREZZA
POWER AND
UTMOST SAFETY

PUISSANCE €T
SURETE MAXIMALE

. POTENCIA Y
QAXIMA SEGURIDAD

@) mini

u TRAPANO AD ALTA COPPIA Alta velocita per una maggiore versatilita
@ HIGH TORQUE ROTARY TOOL High speed for increased versatility
0 PERCEUSE DE PRECISION Grande versatilité maximale

G TALADRO Alta velocidad, gran versatilidad

0-18VDC | 30W | 0-30000RPM | 90,4-32mm | 125¢

0 PENNA PER INCISIONI
Per incisioni artigianali in sicurezza

@ ENGRAVING PEN
For craft and security engraving

() 50 A GRAVER
Pour tous les travaux de gravure

@ MINI-HERRAMIENTA PARA GRABAR
Para grabaciones artesanales con seguridad

0-18VDC | 6W | 0-17000RPM [ 0235mm | 75¢
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TRANSFORMATEURS - KITS

@ TALADROS

TRANSFORMADORES - KIT

@ PENNA PER INCISIONI CON TRASFORMATORE

Per incisioni artigianali in sicurezza

() ENGRAVING PEN WITH TRANSFORMER
For craft and security engraving

G STYLO A GRAVER AVEC TRANSFORMATEUR

Pour tous les travaux de gravure

MINI-HERRAMIENTA PARA GRABAR CON TRANSFORMADOR

Para grabaciones artesanales con seguridad

230V-50Hz[ 6W [ 0-17000RPM [ 92,35mm [ 219g

n
-~

a TRAPANO DI ALTA PRECISIONE CON TRASFORMATORE
Potenza, precisione e velocita

PRECISION ROTARY TOOL WITH TRANSFORMER
Power, accuracy and speed

PERCEUSE DE PRECISION AVEC TRANSFORMATEUR
Puissance, précision et vitesse

TALADRO DE PRECISION CON TRANSFORMADOR
Potencia y velocidad

230V -50Hz | 60W | 8000-18000 RPM| g 1,0-1,5-2,35 850 g
3,0-3,2 mm




a TRAPANO A velocita variabile ad alta coppia
() ROTARY TOOL A variable speed high torque tool
G PERCEUSE A vitesse variable haute couple

G TALADRO De velocidad variable y alta precision

230V /50 Hz [ 130 W [ 8000-32000 RPM | 90,4-3,2mm | 630¢

~. M.9600

0 TRAPANO CON DISPLAY DIGITALE A velocita variabile ad alta coppia
@ ROTARY TOOL WITH LCD DISPLAY A variable speed high torque tool
o PERCEUSE AVEC LCD DISPLAY A vitesse variable haute couple

G TALADRO CON PANTALLA DIGITAL De velocidad variable y alta precision

230V/50Hz [ 170 W [ 8000-32000 RPM | ¢0,4-32mm | 665 ¢
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KIT MINI TRAPANO Trapano ad alta coppia art. M.9100, trasformatore ad
una velocita art. M.9000, 29 accessori selezionati, comoda valigetta

MINI ROTARY TOOL KIT M.9100 high torque rotary tool, M.9000 single
speed transformer, 29 selected accessories, handy carry and storage case

KIT MINI PERCEUSE DE PRECISION Perceuse de precision & rotation
elevée art. M.9100, transformateur a une vitesse art. M.9000, 29 accessoi-

res assortis selectionnés, en pratique coffret
@ KT MINI TALADRO DE PRECISION ini-taladro de aita velocidad,

art. M.9100, transformador de una velocidad art. M.9000, 29 accesorios
seleccionados, cémodo maletin de transporte



KIT PER INCISIONI

—— 8 :

-

KIT PER INCISIONI Penna per incisioni art. M.9200, trasformatore a
spina, 1 punta diamantata, 3 mole su perno, 2 stencil, comoda valigetta

bit, 3 grinding stones, 2 stencils, handy carry and storage case

KIT A GRAVER Stylo a graver art. M9200, transformateur, 1 pointe

@ ENGRAVING KIT M.9200 engraving pen, plug in transformer, 1 diamond
o diamant, 3 meules en abrasif, 2 stencil, en pratique coffret

KIT MINI-HERRAMIENTA PARA GRABAR Maquina grabadora art.
M.9200, transformador incorporado, 1 fresa-punta diamantada, 3 muelas
con perno, 2 plantillas, cémodo maletin de transporte

" KIT TRAPANO 60 W
~ - ]
Sy

KIT MINI TRAPANO Trapano di precisione art. M.9300, trasformatore,
62 accessori selezionati, comoda valigetta

MINI ROTARY TOOL KIT M.9300 precision rotary tool, transformer,

@ 62 selected accessories, handy carry and storage case

KIT MINI PERCEUSE Perceuse de precision art. M.9300, transformateur,
62 accessoires selectionnés, en pratique coffret

KIT MINI TALADRO Taladro de precision art. M.9300, transformador,
62 accesorios seleccionados, comodo maletin de transporte
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* KIT TRAPANO 130 W

\ @
4

KIT TRAPANO Trapano a velocita variabile ad alta coppia art. M.9500.
60 accessori selezionati, comoda valigetta

ROTARY TOOL KIT M.9500 variable speed high torque tool, 60 selected
accessories, handy carry and storage case

KIT OUTIL ROTATIF Perceuse a vitesse variable haute couple art. M.9500,
60 accessoires assortis selectionnés, en pratique coffret

G KIT MINI TALADRO Taladro de velocidad variable de alta precision art.
M.9500, 60 accesorios seleccionados, cdmodo maletin de transporte



®POoee

* KIT TRAPANO 170 W

—

Y

KIT TRAPANO CON DISPLAY DIGITALE Trapano a velocita variabile ad
alta coppia art. M.9600, 60 accessori selezionati, comoda valigetta

ROTARY TOOL KIT WITH LCD DISPLAY M.9600 variable speed high
torque tool, 60 selected accessories, handy carry and storage case

KIT OUTIL ROTATIF AVEC LCD DISPLAY Perceuse a vitesse variable
haute couple art. M.9600, 60 accessoires assortis selectionnés, en pratique coffret

KIT MINI TALADRO CON PANTALLA DIGITAL Taladro de velocidad
variable de alta precision art. M.9600, 60 accesorios seleccionados, cémodo
maletin de transporte



[=]:ET P.G. Srl via Piretti, 12/A
I:E.H!H 3 40012 Calderara di Reno (BO) Italia
E-:;-'"& Tel. +39.051.727.102 - Fax +39.051.728.075

info@pgmini.it - www.pgmini.it
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