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Produktbeschreibung
Steckschlüssel-, Bits- und Ausstattungssatz 1/4” und 
1/2”. 

Charakteristik
.. Steckschlüssel, Bits und Zubehör aus 			

	 hochqualitativem legiertem Cr-V-Stahl;
.. verformungsfest;
.. gesenkgeschmiedet;
.. Ratschenmechanik mit 72 Sperrklinken aus 		

	 hochqualitativem legiertem Cr-Mo-Stahl für 		
	 Arbeiten unter großen Belastungen;
.. verpackt im Zwei-Farben-Koffer mit Stahlklammern;
.. praktische, waagerechte Anordnung der Elemente.

Im Set enthalten:
Steckschlüssel 1/2”: 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 
19/ 20/ 21/ 22/ 24/ 27/ 30/ 32/ 36 mm
Drehgriff vom Typ T 1/2”: 254 mm
Ratsche 1/2”, 72 Klinken
Halter vom Typ T ½” 254 mm

Steckschlüssel: 1/4”: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14 mm
Adapter für Schrauberbits ¼”
Schrauberbits 1/4”:

 SL4, SL5, SL5.5, SL6, SL8 mm
 PH1, PH2
 PZ1, PZ2
 T8, T10, T15, 2xT20, 2xT25, T27, T30
 TT8, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30
 H3, H4, H5, H6
TH3, TH4, TH5, TH6 (hex z otworem)
 TRI-WING 1, 2, 3
 TORQ 6, 8, 10

M5, M6, M8
 SQUARE 1, 2

Schrauber-Bithalter 1/4”, 150 mm
Drehgriff vom Typ T 1/4”: 115 mm
Verlängerungen ¼” 50 und 100 mm
Ratsche 1/4”, 72 Klinken
Inbusschlüssel: 1.27, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm

HT1R424 5902801027031 1/4", 1/2" 1 St. 4 St.

x  1121/4"
1/2"CrV

CrMo
x89
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Werkzeugsatz 89 St.

Technische Daten


