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Beschreibung
Koncéwki wkretakowe torx stosowane w wiertarko-wkretarkach sieciowych i akumulatorowych. Niezbedne w
pracach warsztatowych oraz remontowo-budowlanych.

Eigenschaften

@ bestandig, aus hochwertigem S2-Legierungsstahl;

s 1/4” Sechskantprofil;

e verformungsfest;

e gesenkgeschmiedet;

s Harte 58-61 HRC;

e gefertigt nach der Norm DIN 3126;

e empfohlen fir haufige und schwere Arbeiten;

e verpackt in 5 Stiicken in einer speziell entworfenen wiederverwendbaren Karte zur einfachen Aufbewahrung von
Schraubendreher-Bits.
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Technische Daten
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HT1S334 5902801357893 T8 25 mm 10 100
HT1S335 5902801357909 T9 25 mm 10 100
HT15336 5902801357916 T10 25 mm 10 100
HT15337 5902801357930 T15 25 mm 10 100
HT15338 5902801357992 T20 25 mm 10 100
HT15339 5902801358029 T25 25 mm 10 100
HT1S340 5902801358043 T27 25 mm 10 100
HT1S341 5902801358067 T30 25 mm 10 100 Hégert Technik GmbH, Pariser Platz 6a,
10117 Berlin, Deutschland
HT15342 5902801358074 T40 25mm| 10 | 100 Producent Manufacturer/ Hersteller
PE GTV Poland sb. z0.0. sp.k., ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszkéw, Polska/ Poland/ Polen/ Monbwa
Importer/ Vimnoprep:
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«Mtuyedabpuka», Jut. 7A; info@hoegert.ru.

HR GTV Croatia d 0.0.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
Distributor:
ES GTV Espaiia Herrajes, E lluminacion, S.L.,
Avenida Aragdn 308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.0., CTPark Ostrava,
Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabova
BR GTV Brasil Comércio, Importacao e Exportacao EIRELI
Rua William Booth 500 - Boqueirao
Curitiba - Parana, CEP: 81650-120, Brasil
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