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Schlosserhammer mit Glasfaserstiel

Beschreibung
Schlosserhammer mit Glasfaserstiel fur Instandsetzungs- und Bauarbeiten.

Parameter

e ergonomischer, rutschfester 2K-Stiel;

e geschmiedete und gehartete Hammerbahn, Harte 50-58 HRC;
e prazise ausbalanciert - komfortabel im Einsatz.

Technische Daten
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HT3B021 5902801286537 100 g 82 x 15 mm 260 mm 6 72
HT3B023 5901867132192 300 g 100 x 23 mm 278 mm 6 48
HT3B025 5901867115539 500 g 115x 28 mm 290 mm 6 36
HT3B028 5901867132222 800 g 130x33 mm 350 mm 6 24
HT3B029 5902801286544 1000 g 135 x 36 mm 360 mm 6 12
HT3B038 5902801378713 1500 g 145 x 42 mm 380 mm 4 8
HT3B039 5902801378805 2000 g 155 x 47 mm 400 mm 4 8
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