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Stichsägeblatt, für gerade Schnitte

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Beschreibung
Stichsägeblatt für die Bearbeitung von Metallwerkstoffen, Stahl, Aluminium und Kunststoff. Zum präzisen und 
geraden Schneiden. Es kann in der Schreinerei und im Baugewerbe für den professionellen Einsatz verwendet 
werden.

Eigenschaften:
.  aus gehärtetem HSS-Stahl;
.  geschliffene Zähne;
.  Schnittbereich 1-3 mm;
.  Anzahl der Zähne pro Zoll 21 TPI;
.  Gesamtlänge: 132 mm;
.  Arbeitslänge: 100 mm;
.  Satz mit 5 Stück;
.  T-Griff;
.  Einsatz in Stichsägen vom Typ: Festool, De Walt, Kress, AEG, Black & Decker Bosch, Makita, Hitach, 

Hilti, Milwaukee.

Technische Daten

HT6D673 5902801354038 100 x 132 mm 100 400

HSS STRAIGHT 
CUT

x5
21 TPI

T-type
teeth
shape

Festool, De Walt, Kress, 
AEG, Black & Decker
Bosch, Makita, Hitach, 
Hilti, Milwaukee


