Navod na uvedenie do prevadzKky pre laboratdrne napajacie zdroje

1. Uvod
Vézeny zdkaznik! Dakujeme za ndkupy v spoloénosti TME! V snahe o ochranu Zivotného prostredia Vam d4avame k
dispozicii tento skrateny navod na obsluhu. Pred zahajenim prace so zariadenim sa, prosim, pozorne s nou oboznamte.

Navstivte tiez stranku www.tme.eu. V skratenom navode na obsluhu sa nachadzaju ilustra¢né obrazky, ktoré sa
mozu 1isit od skutoéného vzhladu zariadeni. Nevplyva to vSak na ich zakladné vlastnosti.

2. Uéel zariadenia

Zariadenie je ur¢ené na napajanie zariadeni jednosmernym napéatim (DC).

3. Priprava na pracu a prevadzku
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W - hlavny vypinaé¢

Z - vystupné zdierky

P - potenciometre pre pribliZzné a presné nastavenie napétia a pre nastavenie pridového obmedzenia
L - LCD displeje pre priad a napétie

* Napajacie kable pripojte k prislusnym svorkam napajacieho zdroja.

* Vystupné kable zariadenia pripojte k napajanému zariadeniu.

¢ Potenciometre pre nastavenie napétia a pradového obmedzenia nastavte na minimalne hodnoty.
¢ Pomocou tlac¢idla na paneli zariadenia zapnite napajanie.
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V zavislosti od menovitych parametrov napajaného zariadenia nastavte pozadované vystupné napétie a priudové
obmedzenie.

. Bezpe€nostné opatrenia

Nikdy neprekracujte maximélne pripustné vstupné hodnoty napéitia napajanych zariadeni.

Pre dané zariadenia pouzivajte len tie spravne konektory, funkcie a rozsahy.

Pred zmenou meranej funkcie odpojte meracie kdble od meraného obvodu.

AK je napéjaci zdroj poskodeny, nepouZivajte ho. Skér ako zaénete zariadenie pouzivat, skontrolujte jeho kryt.
Ak napéjaci zdroj nepracuje spravne, nepouzivajte ho. Ochranny prvok zariadenia méze byt poSkodeny. Ak si nie
ste isti, ¢i zdroj pracuje spravne, odovzdajte ho do servisu na kontrolu.

Pri zap4ajani meracich kablov zapéjajte najprv ¢ierny meraci kabel a nasledne ¢erveny; pri odpajani postupujte
opacne: najprv odpojte ¢erveny meraci kabel a potom ¢&ierny.

Pri praci s napatiami vy$§imi nez 30 V AC (efektivna hodnota) resp. 42 V AC ($pic¢ka) a 60 V DC postupujte
opatrne. Takéto napatia mozu viest k irazom elektrickym pradom.

Pred zah4jenim merania najskoér skontrolujte, ¢i izolacia meracich kablov a sond nie je poskodena a ¢i nie st na
nich nezakryté kovové ¢asti.

Poskodené napéjacie kdble vymerite na nové.

Pocas napéjania zariadeni sa nedotykajte napajacich kablov.

Ak napéjaci zdroj nie je na to $pecidlne prispésobeny, nepouzivajte ho v prostrediach, v ktorych hrozi zvysené
riziko vybuchu.
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