
ŻYŁKI TNĄCE (ZAWIESZKA)

98111

FUNKCJE
Wykonane z wysokiej jakości nylonu
Żyłki o profilu okrągłym o średnicy 1,3mm i 1,6mm
używane są w podkaszarkach m.in. Tryton TOB650 i
TOB25301
Żyłki o profilu okrągłym, gwiazdka, i kwadratowym o
średnicy od 2mm do 3mm znajdują zastosowanie w
kosach spalinowych m.in. Tryton TOP252S i TOP431S
Żyłki o profilu okrągłym, gwiazdka, i kwadratowym o
średnicy od 2mm do 3mm są idealne do zastosowania
do automatycznej głowice żyłkowej Easy-load Tryton
EATOP01

DANE TECHNICZNE

Kod produktu Profil Średnica Długość (mm) Kolor Pakowanie

98111 okrągły 1,3 15 żółty 20/240

98112 okrągły 1,6 15 żółty 20/240

98113 okrągły 2 15 żółty 18/216

98114 okrągły 2,4 15 żółty 16/192

98115 okrągły 2,7 15 żółty 12/144

98116 okrągły 3 15 żółty 10/120

98121 kwadrat 1,3 15 pomarańczowy 20/240

98122 kwadrat 1,6 15 pomarańczowy 20/240

98123 kwadrat 2 15 pomarańczowy 18/216

98124 kwadrat 2,4 15 pomarańczowy 16/192

98125 kwadrat 2,7 15 pomarańczowy 12/144

98126 kwadrat 3 15 pomarańczowy 10/120

98131 gwiazdka 1,3 15 czerwony 20/240

98132 gwiazdka 1,6 15 czerwony 20/240

98133 gwiazdka 2 15 czerwony 18/216

98134 gwiazdka 2,4 15 czerwony 16/192

98135 gwiazdka 2,7 15 czerwony 12/144

98136 gwiazdka 3 15 czerwony 10/120

98144 kwadrat 2,4 15 niebieski 16/192

98145 kwadrat 2,7 15 niebieski 12/144

98146 kwadrat 3 15 niebieski 10/120

98154 kwadrat 2,4 15 szary 16/192
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98155 kwadrat 2,7 15 szary 12/144

98156 kwadrat 3 15 szary 10/120
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