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Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung

Manuel technique

white painted
biaty malowany
weil3 lackiert

pe

anodized
anodowany
eloxiert

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert

raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium

peint en blanc surface anodisée noir anodisé aluminium brut
1000 mm 77260001 77260020 77260021 77260000
2000 mm 77270001 77270020 77270021 77270000
3000 mm 77560001 77570020 77570021 77570000
4050 mm 77580001 77580020 77580021 77580000

U]'> 204

mounting plate U
uchwyt U

Halter U

fixation U

U]’ 204

mounting plate U cone
uchwyt U cone

Halter U cone

fixation U cone

X]'> 207

mounting plate X
uchwyt X

Halter X

fixation X

X|'- 207

connector X 180 deg
tacznik X 180 st
Verbinder X 180 Grad
connecteur X 180 degrés

(B) - 194

diffuser B slide

klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant

(©) — 195

diffuser C click

klosz C klik

Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic

© > 195

diffuser C click lens gen2

klosz C klik soczewka gen2

Abdeckung C einclipsbar
Linse gen2

diffuseur C clic lentille gen 2

end cap SURFACE10 gen2
zaslepka SURFACE10 gen2
Endkappe SURFACE10 gen2
embout SURFACE10 gen2

N,

J'

white
biaty

weild
blanc
77990001

black
czarny
schwarz
noir
77990002

end cap SURFACE10 gen2 with hole
zaslepka SURFACE10 gen2 z otworem
Endkappe SURFACE10 gen2 mit Offnung
embout SURFACE10 gen2 avec un trou

connector SURFACE10 90 deg
tacznik SURFACE10 90 st
Verbinder SURFACE10 90 Grad

connecteur SURFACE10 90 degrés

b

silver white
srebrny biaty
silbern weild
argent blanc
77990040 77980001
grey black
szary czarny
grau schwarz
gris noir
77990022 77980002

silver
srebrny
silbern

argent
77980040

grey

szary

grau

gris
77980022

material: aluminium
materiat: aluminium
Material: Aluminium
matériel: aluminium

white painted
biaty malowany
weil lackiert
peint en blanc

77410001

anodized
anodowany
eloxiert

surface anodisée

77410020

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé

77410021
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