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* Head bent at 15°
» Take-up angle: 5°
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001420006 1426 6x6 136 18,0 18,2 5,1 74 40
001420007 1427 X7 136 18,0 18,2 5,1 74 40
001420008 1428 8x8 136 18,0 18,2 51 74 43
001420009 1429 9x9 143 20,0 19,7 54 74 44

001420010 14210 10x10 159 22,0 21,5 58 7,6 60
001420011 142 11 11x11 168 245 23,1 6,1 8,2 67
001420012 14212 12x12 174 26,5 243 6,4 8,9 93
001420013 14213 13x13 180 21,6 26,5 6,7 9,0 98
001420014 142 14 14x14 190 314 28,3 74 9,4 115
001420015 14215 15x15 200 33,4 29,7 7,7 9,4 143
001420016 142 16 16x16 216 34,6 32,6 8,1 9,9 168
001420017 14217 17x17 233 38,4 34,5 8,8 10,7 191
001420018 142 18 18x18 239 39,9 34,5 9,0 11,0 210
001420019 14219 19x19 248 415 35,6 9,5 11,2 241
001420021 142 21 21x21 285 452 414 10,5 13,0 280
001420022 142 22 22x22 285 458 42,0 10,2 13,0 344
001420024 142 24 24x24 325 &3 47,5 11,0 14,5 474
001420027 142 27 27x27 355 59,5 52,0 14,0 14,5 670
001420030 142 30 30x30 420 64,0 59,0 17,0 14,5 1000
001420032 142 32 32x32 420 64,0 59,0 17,0 14,5 1000
001420034 142 34 34x34 482 75,7 65,0 17,0 19,6 1050
001420036 142 36 36x36 482 75,7 65,0 18,0 19,6 1500
001420038 142 38 38x38 482 75,7 65,0 18,0 19,6 1500




