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QUICK QUALCOMM 2X USB INPUT
CHARGE CHIPSET VOLTAGE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napigcie wejsciowe: 12V/24v

Napigcie wyjsciowe _ _ _
It 3.6V-6.5V/3A, 6.5V-9V/2A, 9V-12V/1.5A
Napiecie wyjéciowe 2: 5V/2.4A

Dioda LED: informujgca o pracy urzqgdzenia

- przed przepigciem i zwarciem
- przed prgdem przecigzeniowym i przegrzaniem

Quick Charge 3.0,2.0i1.0

Zabezpieczenie:

Kompatybilnosé
ze standardem:

Wymiary produktu: |68 x 30.8 x 30.8 mm

tadowarka posiada kondensatory polimerowe, ktére znacznie wydtuzajg zywotnos¢ tadowarki w porédwnaniu ze stan-
dardowymi elektrolitycznymi kondensatorami.

tadowarki wykorzystujq chipset Qualcomm.
tadowarki posiadajqg 2 przetwornice, co gwarantuje prawdziwe prqdy tadowania 3A oraz 2,4A w drugim gniezdzie
USB. W popularnych tadowarkach wystepuje 1 przetwornica, ktéra podczas tadowania telefondw wykorzystujgcych

oba gniazda USB dzieli napigcie na oba gniazda i w efekcie zaden telefon nie jest tadowany deklarowanym przez
producenta prgdem. W naszych jedna przetwornica odpowiada za natezenie 3A a druga 2.4A.
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