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CONTACT STRUCTURE□"  "

PART NUMBER:M23-□

红波按钮制造有限公司
ONPOW PUSH BUTTON MANUFACTURE CO.,LTD.

BRAND 品牌MATERIALS:
1.BODY: PA
2.TERMINAL TYPE: UL1007 18AWG.

RANGE OF APPLICATION: FOR GQ25、GQ28、GQ30、GQ40 SERIES.


