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Änderungen vorbehalten / Subject to change

             
1/1

DisplayPort/DVI-D Adapterkabel 1.2 DisplayPort/DVI-D adapter cable 1.2
- zur Übertragung von HD-Videosignalen vom Computer auf einen Bildschirm 

Anschlüsse:  DisplayPort-Stecker, 
   DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin)   
Kontakte:   vergoldet
Material:    ABS, PVC
AWG:   28
Max. Auflösung:  Full HD1080p (60 Hz)
Kabel AD:   7,3 ± 0,2 mm
Kabelaufbau:  [(28AWG (COPPER)x1PAIR)+D+FAM]x5+ 
   28AWG(COPPER)x4C+AEB+BLACK

- for transmitting HD video signals from a computer to a monitor 

Connectors:  DisplayPort plug, 
   DVI-D male Dual-Link (24+1 pin) 
Contacts:   gold-plated
Material:    ABS, PVC
AWG:    28
Max. resolution:  Full HD1080p (60 Hz)
Cable OD:  7.3 ± 0.2 mm
Cable structure:  [(28AWG (COPPER)x1PAIR)+D+FAM]x5+ 
   28AWG(COPPER)x4C+AEB+BLACK

Aderquerschnitt / Wire cross section

Erdung / Drain wire

Aluminium Folie & Geflecht / 
Aluminium foil & Braiding

[(28 AWG x 1PR)+D+FAM] (x5)

Mantel / Jacket: PVC

28 AWG x 4C

Anschlussdiagramm / Wiring diagram
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51960, 51961, 51962, 51963

Art.-Nr. / Item No.
51960
51961
51962
51963 

Beschreibung / Description
DP/DVI Kabel 1.2 G 0100 1,0m sw
DP/DVI Kabel 1.2 G 0200 2,0m sw
DP/DVI Kabel 1.2 G 0300 3,0m sw
DP/DVI Kabel 1.2 G 0500 5,0m sw

Länge / Length (L)
1000 ± 30 mm
2000 ± 50 mm
3000 ± 70 mm
5000 ± 70 mm


