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Full HD SVGA Monitorkabel Full HD SVGA monitor cable

- Anschlüsse:  2x VGA-Stecker (15-polig)
- Kontakte:  vergoldet
- AWG:   28, 30
- Anzahl Schirmungen:  2x

- Connectors:  2x VGA male (15-pin)
- Contacts:   gold-plated
- AWG:    28,30
- Number of shieldings:  2x

- hochwertiges Kabel mit einzeln geschirmten RGB Video-Leitungen
- voll beschaltet 3x Coax RGB + 8 Steuerleitungen
- max. Auflösung Full HD 1920x1080p
- mit 2 Ferritkernen

- high quality cable with separate shielded RGB video lines
- full connected 3 coax (RGB) + 8 sync lines
- max. resolution Full HD 1920x1080p
- with 2 ferrites

CAK SVGA XGA 1000 15M/15M 10m
Beschreibung / DescriptionArt.-Nr. / Item No.

CAK SVGA XGA 1500 15M/15M 15m
50491
68139
68140
68141

CAK SVGA XGA 2000 15M/15M 20m
CAK SVGA XGA 3000 15M/15M 30m

10.0 m 
15.0 m
20.0 m
30.0 m

Länge / Length (L)

P1 P2

L

6.4

Leiter / Conductor: 7/0.12BC 
Isolierung / Insulation: FPE 1.55 mm

Mantel  / Jacket: OD 8.0 ± 0.15 mm PVC

Aderquerschnitt / Wire cross section

Erdung / Drain wire: 7/0.12CCS 
Aluminium / Mylar
Leiter / Conductor: 7/0.12BC 
Isolierung / Insulation: HDPE 0.9 mm

Aluminium Folie / Aluminium foil 
Erdung / Drain wire: 7/0.12CCS 
Schirmung / Shielding: 96/0.12AL 

Anschlussdiagramm / Wiring diagram
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