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3575/ 355,5* metallisch blank/

- - @11/0.1 deep
342,3/ 340,3* metallic blank

* = Mass durch Formkonizitat nach unten verringert.
Freimass - Toleranz nach GTA 14/5 - DIN 1688

* = Dimensions reduced in the lower part by mould incline
General tolerances according to GTA 14/5 - DIN 1688
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