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Projekt-Nr./project-no.
Farbe/color
Gewicht/weight 3.85kg

And.Nr.

Index Anderung/Modification vodns. | Datum/Date/Name | Werkstoff/Material
7"MA systemtechnik GmbH | Geses 020517 DMac. | JREEAE
ROSE 32457 Porta Westfalica | 327U 108.06.17 M.Lel. | yuuacomoneages

MaBstab | Benennung/Description Replacement for
1:1 Polyester Ex Leergehéuse e e

= Polyester Ex empty enclosure KAT26.254012
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