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USB-C™ Supersoftes Textilkabel mit Metallsteckern USB-C™ Supersoft Textile Cable with Metal Plugs
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- verstärkte Metallstecker mit Knickschutz sind auf über
10.000 Biegezyklen ausgelegt

- bietet eine angenehme Haptik und ist schonend auf
sensiblen Oberflächen

Anschlüsse:   2x USB-C™-Stecker
Knickschutz:   beidseitig
Max. Stromstärke:  3 A
Max. Übertragungsrate:  0,48 Gbit/s

- reinforced metal plugs with kink protection are designed for
over 10,000 bending cycles

- has a pleasant feel and is gentle on sensitive surfaces

Connections:   2x USB-C™-plugs
Kink protection:   on both sides
max. current:   3 A
Max. data transmission rate: 0,48 Gbit/s
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