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465 mm

min. 50 mm - max. 420 mm

TV-Wandhalterung Basic TILT (M)

TV wall mount Basic TILT (M)
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8 ° - geeignet fiir die meisten Flach und Curved Fernseh- - suitable for most flat and curved televisions of all popular
o 0o geréte aller gangigen Marken brands
= S 5 - fiir Fernseher von 32" bis 55" (81-140 cm) - for TVs from 32" to 55" (81-140 cm)
IS ° ° - offene Rahmenstruktur - open frame structure
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N é o o o -8° - BildschirmgroRe: 81-140cm - TV size: 81-140cm
A= ~ - max. Traglast: 35kg - Load capacity: 35 kg
< — g — — o g g — - Wandabstand: 20,5 mm - Wall distance: 20.5 mm
N - MaRe - Dimensions
E H H (Breite x Hohe x Tiefe): 465 x 422 x 20.5 mm (width x height x depth): 465 x 422 x 20.5 mm
- Neig-/ Kippbereich: 8° - Tilt Range: 8°
H H - VESA (FDMI): 200x200, 300x300, 400x200, - VESA (FDMI): 200x200, 300x300, 400x200,
400x400 400x400
20.5 mm
Anderungen Datum Name Bezeichnung Blatt
Datum Name gez.: | 27.11.2020 RS WH TILT Basic M (32-55) g@b()y‘D
gepr- 27.11.2020 aw
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