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USB-C™-Kabel USB4™ Gen4 USB-C™ Cable USB4™ Gen4

- Das Kabel unterstitzt ultrahohe Auflésungen bis zu
16K @ 60 Hz/4K @ 120 Hz auf Einzelmonitoren und bei
Signalaufteilung auf zwei Monitore tiber einen Hub einmal 8K
und einmal 4K @ 60 Hz

- abwartskompatibel zu USB 2.0 und Thunderbolt 3, Thunderbolt 4,
USB 40Gbps, USB 20Gbps, USB 10Gbps, 5 Gbps

- The cable supports ultra-high resolutions of up to
16K @ 60 Hz/4K @ 120 Hz on single monitors and when splitting
the signal to two monitors via a hub, once 8K and once 4K @ 60 Hz

- downward compatible with USB 2.0 and Thunderbolt 3, Thunderbolt 4,
USB 40Gbps, USB 20Gbps, USB 10Gbps, USB 5Gbps

) Connectors: 2x USB-C™ plug
Anschlisse: 2x USB-C™-Stecker Max. data transmission rate: 80 Gbit/s
Max. Datenlibertragungsrate: 80 Gbit/s Max. Resolution: 16K @ 60 Hz
Max. Auflésung: 16K @ 60 Hz Material inner conductor: Copper (Cu)
Material Innenleiter: Kupfer (Cu) Material cable jacket: TPE 45P
Material Kabelmantel: TPE 45P o cable jacket: 5.0 mm
2 Kabelmantel: 5,0 mm
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