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Construction / Aufbau

Material Dimensions
Material Abmessungen [mm]
A Inner conductor Steel, copper-plated, silver-plated @051 (7x20,17)
Innenleiter Stahl, verkupfert + versilbert ’ '
Dielectric PTFE, solid
B lisolierung PTFE @ 1,52
C Outer conductor, Braid Copper, silver-plated 31,92
AuBenleiter, Geflecht Kupfer, versilbert ’
D Jacket FEP, brown transparent @25
AuBenmantel FEP, brdunlich transparent ’

Mechanical characteristics
cable weight
minimum bend radius

single bend

multiple bend

Environmental
operating temp.
flammability
RoHS compliant

Electrical characteristics
impedance

capacitance

working voltage

velocity ratio

screening effectiveness

Mechanische Eigenschaften

Kabelgewicht 15 kg/ km
Mindestbiegeradius
Einmalig 15 mm
Mehrfach 30 mm
Umgebung
Betriebstemperatur -55°C / +200°C
Brennbarkeit passes UL 94 V-0
RoHS konform 2011/65/EU
Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand 50 +2 Q
Kapazitat 105 pF/ m
Beftriebsspannung 0,92 kV (AC)
VerkUrzungsfaktor 70 %
Schirmungsddmpfung > 60 dB

Attenuation (typ. *) / Dampfung (typ. *)
Power (typ. *) / Leistungsibertragung (typ. *)

[MHz] 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 3000
][O%?T/ﬂ 187 27 | 39 | 56 | 70 | 81 | 86 | 91 | 100 | 113 | 124 | 132 | 142 | 148 | 163
W] 481 | 340 | 240 | 170 | 139 | 120 | 113 | 108 | 98 | 88 | 80 | 76 | 71 | 68 | &2

Technical changes reserved / Technische Anderungen vorbehalten

* Depending on application and environmental conditions / Abh&ngig von Einsatz- und Umgebungsbedingungen.
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*Max length tolerance +/-10%;
division into various lengths on one reel possible.
Max 3 cable pieces per reel, min. length of 1 single piece 150 m.
Length of each piece to be indicated on label

Max. Ladngentoleranz +/-10%;

TeilstUckelung auf einer Trommel méglich.

Maximal 3 TeilstUcke je Trommel, Mindestidnge eines einzelnen TeilstOckes 150 m.
L&dnge der TeilstGcke auf Trommeletikett angeben.
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