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Components Bavuteile Matferials / Material
housing Gehduse AC-AISi 12
clamping piece Spannstuck AC-AISi 12
cable clip Kabelklemme iron band / Eisenband
screw Schraube steel / Stahl
front hook forderer Haken Cuingd7
spring Feder steel / Stahl

Finish / Oberfldche
powder coated /
Pulverbeschichtet

nickel plated / vernickelt
zinc plated / verzinkt
nickel plated / vernickelt

And./

Anderungs-Nr. /

Datum/

Name/

Datum/ date [Name/ name| Gewicht/

rev. - weight
Index revision code date name 1gez./ drawn|26.10.2023 M [ol
gepr./ appr|21.11.2023 SKH co-/approx.
MaBstab/ Benennung/ fifle
scale
1:1 | Multipin housing 30/39 mtl -
Multipin housing 30/39 mtl ( Telegartner
;w%‘:ﬁ Unterl./doc. type | Materialnr./ material no.
- |500000000652(31.10.2023( JM | foeronces ‘6_@7 MaBe/ dimensions: mm

according fo

CUG] 100021276

Ersafz fOr/
replaces

10011725

Original : DIN A4

Blatt/ sheet 1 von/ of 1
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