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Mechanical characteristics Mechanische Eigenschaften
interface dimensions acc.to  Steckgesicht nach I[EC 60169-10
assembly code Montageanleitung
center conductor Innenleiter solder / 16t
outer conductor AuBenleiter solder / 16t
panel piercing Montagebohrung 7025
mating life Steckzyklen >100
Components Bavfeile Materials / Material Finish / Oberfldche
center contact Innenkontakt brass / Messing NiP-Au
outer conductor AuBenleiter brass / Messing NiP-Au
other metal parts sonstige Metallteile brass / Messing Cu2Ni5AU0,2
insulators Isolierungen PTFE
Electrical characteristics Elektrische Eigenschaften
impedance Wellenwiderstand 50 Q
frequency Frequenz 0-4 GHz
return loss RUckflussdampfung typ.: 3 GHz - 27 dB
voltage proof Profspannung 750 Vett/ 50 Hz
insulation resistance Isolationswiderstand >1GQ
contact resistance Durchgangswiderstand
centfer contact Innenkontakt <50mQ M1
outer contact AuBenkontakt <2,5mQ
Environmental Umgebung
operating temp. Betriebstemperatur -55°C / +120°C

RoHS compliant

RoHS konform

2011/65/EU
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SMB Angle Receptacle, male, for Printed Circuits
SMB-Winkelanbaustecker f. gedr. Schaltungen
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