27 [1.063]

4,7 [.185]

21 [.827]

_ 3 [.118]

36,7 [1.445]

Frontplattenausschnitt (Rickseite)
Panel cut oul (rear side)

16,7 [.657] |

26,2 [1.032]

73,1 [.122]

U

7.5 [.295]

N

2,2 [.087]

MADE IV LIECHTENSTEN
\ 1 J

Allgemeintoleranzen Werkstoff Massstab: Datum Name

150 2766-m Gezeichnet 06.07.89 | Martinek

Zeichnung urheberrechtlich 3 . 7 Freigegeben

geschuerzt (DIN 34) () 43 | Geaengert | 24.02.17 | Dovter

Benennung Aend.-Nr. Aend.-Index

B
Blatt 1

N[4/EP7 7 £rsatz fuer: von 1 Bl

NIEUTIROKKL /80 FL-9494 SCHAAN

Zeichn. Nr.

ST-NC4FP-1




