ment of damages.
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Lens head screw/
Linsenkopfschraube

s e =

4-40 UNC

Kabeltille

Cable sleeve/

Cover half/
Haubenhélfte

@ Technical specification:

Technische Daten:

Temperature range/
Temperaturbereich:

Materials/
Werkstoffe:

Cover half/
Haubenhélfte:

-35°C...+90°C

GD-Zn, Ni

Cable strain relief/
Kabel Zugentlastung:

Steel, Ni

Cable sleeve/
Kabeltiille:

Rubber

Mounting screw/
Befestigungsschraube:

Steel, Ni

Lens head screw/
Linsenkopfschraube:

Steel, Ni

Installation specification/

Montagedaten:
Cable outlet/

Kabelausgang:

side/seite

Mounting screw/
Befestigungsschraube

42,4

39,5

CRONIES

25

31,8

Part no./
Art.-Nr.

165X17559X

5—@' dim. in mm

Date/Dawm Name

drawn/ly5 052002

gez.

E. Mickenbecker

appd./
epr.

15.05.2002(  J. Resonnek

Full metal hood
9pos. with side cable exit
Volimetallhaube
9pol. mit seitlichem Kabelausgang

Index:

b A7223 16.04.18 L.U.

scale/Matstab:

Status:

InBearbeitung
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RoHS compliant/ konform

CONEC ™

dwg no /

16K1A577

DIN-
A3

1/1
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