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Änderungen vorbehalten / Subject to change
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DisplayPort™-Kabel 2.0/2.1, 54 Gbit/s DisplayPort™ Cable 2.0/2.1, 54 Gbit/s

1/1

- Eine hochauflösende Signalübertragung mit bis zu 8K @ 144 Hz 
oder 4K @ 240 Hz

- Vergoldete DisplayPort™-Stecker und fortschrittliche Technik
garantieren eine einwandfreie Signalübertragung

Anschluss 1:  DisplayPort™-Stecker 
Anschluss 2:  DisplayPort™-Stecker 
Knickschutz:  ja
Kabeltyp:   Rundkabel, Textil
Max. Übertragungsrate: 54 Gbit/s

- For high-resolution signal transmission with up to 8K @ 144 Hz 
or 4K @ 240 Hz

- Gold-plated DisplayPort™ plugs and advanced technology
guarantee a perfect signal transmission

Connection 1:   DisplayPort™ plug 
Connection 2:   DisplayPort™ plug 
Kink protection:   yes
Cable type:   round cable, textile
Max. data transmission rate:  54 Gbit/s

Art.-Nr.
75679 1000+30
75680 2000+30
75681 3000+30

Länge / Length (mm) 
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 FM-PE+SKIN Insulation OD: 0.7±0.05mm（5C）
Conductor：1/0.32BC

(1/0.32BC+PE OD: 0.7±0.05mm)x2C

Drain wire: 1/0.40BC AL-Foil

Braid: 144/0.12AL-MG

AL++ADHESIVE PET

(Black+Gray) Cotton braid OD:7.8±0.15mm

Filler

25

02
59,2

4.5±0.35.261±0.3


