
KNV Spade terminal	 for multi-wire Cu cables
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Crimping 
tools

0,5 ÷ 1 3 KNV 3-1 0,8 1,6 6 3,2 16 5 4,5 0,60 100

PR33
E11-6
RE6
PP8
PP19

4 KNV 4-1-A * 6,8 17 4,5 0,70

4 KNV 4-1 8 17 4,5 0,70

5 KNV 5-1 10 19 6,5 0,75

6 KNV 6-1 * 11 22 7 1,05

1,5 ÷ 2,5 3 KNV 3-2,5 0,8 2,3 6 3,9 11 5 4,5 0,76 100

   3,5 KNV 3,5-2,5 6 11 4,5 0,75

4 KNV 4-2,5-A * 6,8 17 4,5 0,89

4 KNV 4-2,5 8 17 4,5 0,88

5 KNV 5-2,5 10 19 6,5 1,08

6 KNV 6-2,5 11 21 7 1,08

8 KNV 8-2,5 14 22 10 1,45

4 ÷ 6 4 KNV 4-6 1 3,6 8 5,6 20 6 6,5 1,76 100

PR33, E11-6
RE6
PP8
PP19

5 KNV 5-6 10 21 7,5 1,77

6 KNV 6-6 11 22 10 1,80

8 KNV 8-6 14 25 10 2,45

With polyamide insulation

Thermal resistance: -40°C to +125°C

Material: galvanically tinned copper

Tubular part according to DIN 46237

Insulation colours,   * – outside DIN standard

Standard production: the edges of folded tubular part are soldered. 
VO class insulation on request – symbol e.g. KNV 5-1-VO.

Cable terminals and connectors


