
MSEPA wire sleeve in full insulation	 for multi-wire Cu cables

With polyamid insulation

Thermal resistance: -55°C to +125°C

Material: brass
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tools

0,5 - 1,5 MSEPA 2,8-1 0,8 2,7 18,6 8 0,22 100

PR33,
E11-6,
RE6, 
PP8,
PP19

0,5 - 1,5 MSEPA 4,8-1 0,8 2,7 20 6 0,25 100

0,5 - 1,5 MSEPA 6,3-1 0,8 2,7 21,5 6,8 0,28 100

1,5 - 2,5 MSEPA 2,8-2 0,8 3,2 20,5 8 0,29 100

1,5 - 2,5 MSEPA 4,8-2 0,8 3,2 20,5 6 0,26 100

1,5 - 2,5 MSEPA 6,3-2 0,8 3,2 21,8 6,8 0,32 100

4 - 6 MSEPA 6,3-6 0,8 5,8 25 6,8 0,35 100

Cable terminals and connectors


