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Przewody jednozytowe, bez powtoki, o zytach miedzianych jednodrutowych, o izolacji z polichlorku winylu -PVC, na napiecie
znamionowe 450/750 V

Zastosowanie:

instalacja w rurkach natynkowych lub wtynkowych lub podobnych systemach zamknietych: korytkach

kablowych i kanatach kablowych. Nadaje sie do statych zabezpieczonych instalacji oswietleniowych i sterowniczych; do zasilania
urzadzen i sprzetu elektrycznego dla napie¢ do 1 000 V pradu statego lub do 750V pradu przemiennego w stosunku do ziemi.

Single core non-sheathed cables with copper solid conductor with polyvinyl chloride - PVC insulation, at rated voltage

450/750V

Application:

installation in surface-mounted or embedded conduits, or similar closed systems: in cable trunking and in cable

ducting. Suitable for fixed protected installation in, lighting and control gear; in cable wiring of electric appliances and equipment
for voltages up to and including 1 000 V d.c. or up to 750 V a.c.to earth.

Norma / Standard: PN-EN 50525-2-31:2011 (EN 50525-2-31:2011)

Napigcie znamionowe Uo/ U: 450/750 V
Liczba i przekroj znamionowy zyt: 1x 1+ 16 mm?
Napigcie proby: 2,5 kV AC

Kolory izolacji :
z6lto-zielony, brazowy, czamy, szary, niebieski, pomaranczowy, rézowy, czerwony,
zielony, fioletowy, biaty

Budowa przewodéw::
Zyty wg PN-EN 60228:2007, miedziane jednodrutowe kl. 1,
Izolacja: polichlorek winylu- - PCW; typ Tl 1,

Wiasciwosci:
Samogasnacy wg: PN-EN 60332-1-2:2010 +A1:2016
Reakcja na ogien wg CPR: Eca

Temp. robocza zyly: max 70°C

Na powierzchni przewodu: max 70°C

Zyt roboczych przy zwarciu: 160°C / max.5 s

Najnizsza dopuszczalna temp. kabli przy ich uktadaniu bez podgrzewania: 5°C
Sktadowanie: max 40°C

Po utozeniu na state, praca dopuszczalna a temp.: -40°C do +70°C

Promien giecia kabla min: 10 x D - uozenie na state ;

D - érednica zewnetrzna kabla
Pakowanie: bebny drewniane

Producent zastrzega mozliwo$¢ zmian bez koniecznosci informowania Klienta.
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Rated voltage Uo/ U: 450/750 V
No. and cross-section of cores:
Test voltage: 2,5 kV AC

1x1+16 mm?

Core colours:
yellow-green, brown, black, grey, blue, orange, pink, red, green, violet, white

Cables construction:
Conductors: acc. to PN-EN 60228:2007, solid copper cl. 1,
Insulation: polyvinyl chloride - PVC ; type TI 1,

Cable properties:
Flame retardant: PN-EN 60332-1-2:2010 +A1:2016
CPR class reaction to fire : Eca

Conductors working temp.: max 70°C

At the cable surface: max 70°C

Max. short circuit: 1600°C / max. 5 s

The lowest acc. temp. during installation cables without heating:5°C
Storage: max 40°C

After fixed installation permitted operation temp. : -40°C do +70°C

Cable bending radius min: 10 x D - fixed instalation

D - cable outer diameter
Packaging: wooden drums
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Dane Techniczne / Technical Data — H07V-U Eca

" L. . ; Grubos¢ Wymiar Max. rezystancja Przyblizona
llos¢ i przekraj Liczba drutow w X . .
Znamionowy ivi svle zZnamionowa zewnetrzny 2yty roboczej w masa
vy ¥ izolacji przewodu temp. 20 °C przewodu
No and cross-section of | Number of wires in Insulation Outer diameter of  Max. resistance of Cable weight
conductor conductor thickness nominal the cable conductor at 20°C approx.
n x mm? szt. / pcs. mm mm Q/km kg/km
1x1* 1 0,7 2,6 18,1 15
1x1,5 1 0,7 29 12,1 21
1x25 1 0,8 3,4 7,41 31
1x4 1 0,8 39 4,61 46
1x6 1 0,8 44 3,08 64
1x10 1 1,0 55 1,83 104
1x16* 1 1,0 6,5 1,15 158

*- oznakowanie przewodu 07V-U / designation cables 07V-U

Informacije zawarte w tej karcie katalogowej wiacznie z danymi zawartymi w tabelach oraz szkicami / rysunkami zostaty podane w dobrej wierze i w prze$wiadczeniu o ich
poprawnosci w czasie publikacji. Jednakze informacje te nie stanowia zaréwno gwarancji ani tez podstawy do ponoszenia odpowiedzialnosci prawnej przez Eltrim Kable Sp. z 0.0.
Ponadto Eltrim Kable Sp. z 0.0. rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w kazdej chwili.

Information given in this catalogue is provided in good faith and convection/belief that the information itself is correct at the time of publishing of the catalogue. The information
provided is subject to future changes at the sole discretion of Eltrim Kable Sp. z 0.0. and does not bind Eltrim Kable Sp. z 0.0. legally. Eltrim Kable Sp. z 0.0. reserves the right to
change this catalogue at any time.
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Producent zastrzega mozliwo$¢ zmian bez koniecznosci informowania klienta.
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