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Dane techniczne
Typ obudowy tulejowa
Wymiary M30
Strefa 15 mm
Zabudowa czoto niewbudowane
Zasilanie 90-250 VAC
Funkcja wyjscia NC
Podtaczenie kabel
Przewody 3 przewodowy
Obciazenie 10,200 mA
Materiat obudowy mosiadz niklowany
Materiat czota POM
Czestotliwosé 5 Hz
Stopien ochrony IP67
Sygnalizacja LED
Temperatura pracy -25-+70 C
Dtugosé 77mm

Producent : Sels sp. z 0.0. sp.k.
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Powyzsze czujniki nie moga by¢ stosowane w aplikacjach bezpieczenstwa lub podobnych
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