
DIN 6799
     

BN 592
Circlips for shafts
bulk 

Spring bronze 

plain 

• ~UNI 7434
• ~CSN 022929

 

Article#  d1 h11  d2 max. fitted  a ± IT 10 not fitted  s  Tolerance  d3 min.  d3 max.  m min.  n min.

1227858  1,2  3,25  1,01  0,3  +/-0,02  1,4  2  0,34  0,6 

1227866  1,5  4,25  1,28  0,4  +/-0,02  2  2,5  0,44  0,8 

1227874  1,9  4,8  1,61  0,5  +/-0,02  2,5  3  0,54  1 

1227882  2,3  6,3  1,94  0,6  +/-0,02  3  4  0,64  1 

1227890  3,2  7,3  2,7  0,6  +/-0,02  4  5  0,64  1 

1227904  4  9,3  3,34  0,7  +/-0,02  5  7  0,74  1,2 

1227912  5  11,3  4,11  0,7  +/-0,02  6  8  0,74  1,2 

1227920  6  12,3  5,26  0,7  +/-0,02  7  9  0,74  1,2 

1227939  7  14,3  5,84  0,9  +/-0,02  8  11  0,94  1,5 

1227947  8  16,3  6,52  1  +/-0,03  9  12  1,05  1,8 

1227955  9  18,8  7,63  1,1  +/-0,03  10  14  1,15  2 

1227963  10  20,4  8,32  1,2  +/-0,03  11  15  1,25  2 

1227971  12  23,4  10,45  1,3  +/-0,03  13  18  1,35  2,5 

1227998  15  29,4  12,61  1,5  +/-0,03  16  24  1,55  3 
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