
DIN 6799
     

BN 680
Circlips for shafts
stacked 

Stainless steel 1.4116 / 1.4122 / 1.4034 

• ~UNI 7434
• ~CSN 022929

• 1.4116 / 1.4122 / 1.4034: at manufacturer's option

 

 Fasteners out of martensitic stainless steel (e.g. 1.4116
/ 1.4122 / 1.4034): susceptible to stress corrosion cracking
under certain environmental conditions! 

Article#  d1 h11  d2 max. fitted  a ± IT 10 not fitted  s  Tolerance  d3 min.  d3 max.  m min.  n min.

1255398  3,25  1,01  0,3  +/-0,02  1,4  2  0,34  0,6 

1255401  4,25  1,28  0,4  +/-0,02  2  2,5  0,44  0,8 

1255428  4,8  1,61  0,5  +/-0,02  2,5  3  0,54  1 

1255436  6,3  1,94  0,6  +/-0,02  3  4  0,64  1 

1255444  7,3  2,7  0,6  +/-0,02  4  5  0,64  1 

1255452  9,3  3,34  0,7  +/-0,02  5  7  0,74  1,2 

1255460  11,3  4,11  0,7  +/-0,02  6  8  0,74  1,2 

1255479  12,3  5,26  0,7  +/-0,02  7  9  0,74  1,2 

1255487  14,3  5,84  0,9  +/-0,02  8  11  0,94  1,5 

1255495  16,3  6,52  1  +/-0,03  9  12  1,05  1,8 

1255509  18,8  7,63  1,1  +/-0,03  10  14  1,15  2 
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