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V-retaining rings for shafts
type A 

Spring steel 

black 

 

Article#  d1  d4  d3  b  d2  m min.  s

1291289  12  15,7  11  2,1  11,5  1,1  1 

1291297  13  16,6  11,9  2,1  12,4  1,1  1 

1291300  14  17,6  12,9  2,1  13,4  1,1  1 

1291319  15  18,7  13,8  2,2  14,3  1,1  1 

1291327  16  19,8  14,7  2,3  15,2  1,1  1 

1291335  17  21  15,7  2,4  16,2  1,1  1 

1291343  18  22,2  16,5  2,6  1,3  1,2 

1291351  20  24,6  18,5  2,8  19  1,3  1,2 

1291378  22  27  20,5  3  21  1,3  1,2 

1291386  23  28,2  21,5  3,1  1,3  1,2 

1291394  24  29,3  22,2  3,2  22,9  1,3  1,2 

1291408  25  30,7  23,2  3,4  23,9  1,3  1,2 

1291424  28  34,2  25,9  3,8  26,6  1,6  1,5 

1291432  30  36,4  27,9  3,9  28,6  1,6  1,5 

1291440  32  38,3  29,6  4  30,3  1,6  1,5 

1291459  35  41,4  32,2  4,2  33  1,6  1,5 

1291467  40  46,9  36,5  4,7  37,5  1,85  1,75 

1291475  42  48,9  38,5  4,7  39,5  1,85  1,75 

1291483  45  51,9  41,5  4,7  42,5  1,85  1,75 

1291491  48  55,9  44,5  5,2  45,5  1,85  1,75 

1291505  50  57,4  45,8  5,2  47  2,15  2 

1291513  55  63,6  50,8  5,8  52  2,15  2 

1291521  58  66,6  53,8  5,8  2,15  2 

1291548  60  68,6  55,8  5,8  57  2,15  2 
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Article#  d1  d4  d3  b  d2  m min.  s

1291556  65  74  60,8  6  62  2,65  2,5 

1291564  70  80  65,5  6,5  67  2,65  2,5 

1291580  75  85  70,5  6,5  72  2,65  2,5 

1291599  80  90,5  74,5  7  76,5  2,65  2,5 
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