BUSSARD

DIN 966 A ~ISO 7047

Norm
zuriickgezogen

BN 83496
Linsensenkschrauben

mit Kreuzschlitz Pozidriv Form Z
INOX A2

» ~UNI 7689
» ~CSN 021156

Article# dq d2 max. k max. m-~ t min. t max. L
3061398 M2 3,8 1,2 1 2,4 1,04 1,35 5
3061399 6
3061402 8
3061403 10
3061404 12
3061405 M2,5 4,7 1,5 1 2,8 1,5 1,75 5
3061406 6
3061407 8
3061408 10
3061409 12
3061410 16
5801670 20
3061411 M3 56 1,65 1 3,1 1,83 2,08 6
3061412 8
3061413 10
3061414 12
3061415 16
3061416 20
5400543 25
5400544 30
3061417 M4 7,5 2,2 2 4,6 2,26 2,72 6
3061418 8
3061419 10

3061420 12



BUSSARD

Article# dq d2 max. k max. m~ t min. t max. L
3061421 M4 75 2,2 2 4,6 2,26 2,72 16
3061422 20
3061423 25
3061424 30
5400552 35
5400553 40
3061425 M5 9,2 2,5 2 53 2,89 3,35 8
3061426 10
3061427 12
3061428 16
3061429 20
3061430 25
3061431 30
3061432 35
3061433 40
5400562 50
5801680 60
3061434 M6 11 3 3 7 33 3,76 10
3061435 12
3061436 16
3061437 20
3061438 25
3061439 30
3061440 35
3061441 40
3061442 45
3061443 50

5400571 60



