
DIN 16903 R
  Standard withdrawn    

BN 1043
Threaded inserts
type R, closed, long 

Brass 

plain 

 

Article#  d1  L2  L4  d3  e~  s  a  d4

1386026  M4  6  9  5,5  6,9  6  1  5 

1386034  M5  7,5  10,8  7  8,1  7  1  6,4 

1386042  M6  9  12,8  8  10,4  9  1  7,4 

1386050  M8  12  16,6  10  12,7  11  1  10,4 
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